REGISTRADORESADERDADOS

Registrador de Dados de Temperatura
Parte Integrante da Familia NOMAD®

OM-CP-TEMP101A
i CE€
Opcional

v~ Bateria com Vida Util de 10
Anos

1~ +Exatidao de +0,05°C (+0,09°F)
1 Funcgao de Muiltiplos Inicios/
Paradas

v+ Download a Velocidade Ultra
Rapida

1 Memdria: 2 Milhoes de Leituras
1 Sobrescricao de Dados Antigos
»Indicador de Vida Util da Bateria
1 Opcéo de Protecdo com Senha

v~ Alarmes de Alto e Baixo
Programaveis

v Operacao em Tempo Real

O OM-CP-TEMP101A é um registrador
de dados de ultima geracao, de custo
acessivel e alimentado por bateria.

O OM-CP-TEMP101A oferece bateria
com dez anos de vida util, fungéo de
multiplos inicios/paradas, downloads

a uma velocidade extremamente alta,
capacidade de armazenamento de 2
milhdes de leituras, sobrescricdo de
dados antigos opcional, elemento sensor
RTD de alta exatidao, indicador de vida
util da bateria, opgao de protecao por
meio de senha, alarmes de alto e baixo
programaveis e mais.

O OM-CP-TEMP101A representa um
grande avango em termos de tamanho
e desempenho. Seu reldgio interno de
tempo real garante que todos os dados
serao gravados juntamente com o
horario e a data.

Utilizando-se o software, iniciar e parar
o registro e fazer o download dos dados
do OM-CP-TEMP101A se torna simples
e facil. Os dados podem ser visualizados
para andlise em formato grafico, em
tabela ou de forma resumida, nas
unidades °C, °F, °R, K ou °R. Os dados
também podem ser automaticamente
exportados para uma planilha do Excel®
para calculos adicionais.

Por ser equipado com memoria de
estado solido nao volatil, os dados sao

Temperature Data Logger

OM-CP-Temp101A

Range
-40 to +80°C
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protegidos com seguranga maxima,
mesmo se a bateria descarregar. Por ser
de porte pequeno, cabe praticamente
em qualquer lugar.

A recuperagéao de dados é simples.
Conecte-0 a uma porta USB do
computador e o software para Windows
de facil utilizagéo faz o resto. O
software converte seu computador em
um gravador gréfico em tempo real.

Os dados podem ser impressos em
formato de tabela e também podem ser
exportados para arquivos de texto ou
planilhas de Microsoft Excel.

O OM-CP-TEMP101A foi projetado
tendo em mente as necessidades de
nossos clientes. O firmware do produto
pode ser atualizado gratuitamente
durante toda a sua vida util, de modo
que os registradores ja instalados em
campo podem acompanhar 0s novos
desenvolvimentos tecnoldgicos. As
unidades nado precisam ser enviadas
a fabrica para atualizagao, pois
podem ser atualizadas pelo usuario
automaticamente atraves de qualquer
computador.

Especificacoes

Sensor de Temperatura:
Elemento RTD de precisao
Intervalo de Medicao:

-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Resolucao de Temperatura:
0,01°C (0,018°F)

Exatidao Calibrada:

+0.5°C (0.9°F)

Taxa de Leitura: Uma leitura por
segundo até uma leitura a cada 24
horas.

OM-CP-TEMP101A mostrado
em tamanho real. 7

Exatidao do OM-CP-TEMP101A
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Exatidao vs. Temperatura

Meméria: 2.000.000 de leituras;
sobrescricdo de dados antigos
configuravel; 666.000 leituras em modo
de multiplos inicios/paradas
Sobrescri¢ao de Dados Antigos: Sim
(selecionavel no software)

Modos de Inicio:

e Inicio imediato

e Inicio retardado em até 18 meses

* Inicios/paradas multiplos através de
botao

Modo de Muiltiplos Inicios/Paradas: O
registro pode ser iniciado e interrompido
multiplas vezes sem que seja
necessario fazer download de dados ou
comunicar-se com um computador.
Ativacao do Modo de Muiltiplos
Inicios/Paradas: Para iniciar o
dispositivo, pressione e mantenha
pressionado o botéo por cinco
segundos, com isso o dispositivo
comega a registrar; para parar o
dispositivo, pressione e mantenha
pressionado o botéo por cinco
segundos enquanto o dispositivo ainda
esta registrando, com isso o dispositivo
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para de registrar.

Registro em Tempo Real: O aparelho
pode ser usado com o computador para
monitorar e registrar dados em tempo real
Alarme: Limites de alto e baixo
programaveis; o alarme é disparado 0moga Engineering - [Grap - (Unsaved)]
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OM-CP-Temp101A - Temperature Data Logger
LED Verde Piscando: a cada dez OM-CP-TEMP101A Device ID: Temp Serial No: A00000
segundos indica que os dados estéao @

sendo registrados; a cada quinze
segundos indica que o dispositivo esta

em modo de inicio retardado =
LED Vermelho Piscando: a cada dez
segundos indica bateria descarregada
e/ou memodria cheia; a cada segundo 2

indica condica@o de alarme
Protecao por Senha: Y
Opcionalmente, pode-se programar uma
senha no dispositivo a fim de restringir
0 acesso as opgoes de configuragao.

Os dados podem ser lidos sem a
necessidade de senha.
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Calibracao: Calibragao digital por meio "

de software ey B e B E B
Data da Calibracao: Registrada Teer Tt et e e e
automaticamente no dispositivo 13201 | GRUmIERY | ESTUTCOS00

Horizontal Zoom - Select the horizontal zoom tool Commurical fions: COM1 (2400 baud] X @ 2|

Tipo de Bateria: bateria de litio de 3,6 V
(incluida) substituivel pelo usuario

Vida Util da Bateria: Em geral, dez anos,
com uma leitura a cada quinze minutos
Formato dos dados: °C, °F, K e °R com
registro de data e hora

Exatidao do Horario: +1 minuto por més
a 20°C (68°F), registro autbnomo
Interface com o Computador: USB
(necessario cabo para a interface);
115.200 baud

Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e
64-bit)

Ambiente Operacional:

-40 a 80°C (-40 a 176°F), 0 a 95% de UR
ndo condensante

Dimensodes: 56 C x 36 L x 16 mm P
(2,2x1,4x0,6"

Peso: 24 g (0,8 02)

Material: Plastico ABS OM-CP-TEMP101A
mostrado em tamanho real.

O software para Windows OM-CP-IFC200 mostra os dados
em formato grafico ou tabela.

OM-CP-Temp101A
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Média de vida util da bateria versus
taxa de leitura do registro para o
OM-CP-TEMP101A em ambiente a

25°C.
Para Fazer Seu Pedido
Cadigo do Produto Descricao
OM-CP-TEMP101A Registrador de dados de temperatura
OM-CP-TEMP101A-CERT Registrador de dados de temperatura com certificado de calibragao NIST
OM-CP-IFC200 Software para Windows e cabo de interface USB de 1,8 m (6)
OM-CP-BAT105 Bateria de litio de 3,6 V para reposi¢éo

Vém completos com bateria de Iitio de 3,6 V.

O cabo de interface USB e o manual do usudrio estao incluidos com o software para Windows OM-CP-IFC200 (necessaério para a opera¢do do
registrador de dados, vendido separadamente).

Exemplo de Pedido: Registrador de dados de temperatura com certificado de calibracdo NIST OM-CP-TEMP101A-CERT e software para Windows
OM-CP-IFC200.



