CHAVES DE NIVEL DE LIQUIDO TIPO GARFO VIBRATORIO

Para niveis alto e baixo de liquidos

Série LTU-2000
ARoHS

Ao

GARANTIA

v Tecnologia Exclusiva de
Garfo Vibratério

1 Construcao em Aco Inox 316,

com Opcao de Revestimento

ETFE

1 0,1% de Exatidao, 0,5 mm
de Repetibilidade

1 Modelos Disponiveis com
Retardo de Tempo Fixo ou

Ajustavel

LTUM1-2014

As chaves de nivel tipo garfo
vibratdrio série LTU-2000 sao
utilizadas para detectar niveis altos

e baixos de liquidos. Baseada no
principio de frequéncia de vibragao,
essas unidades detectam o meio
com muita eficiéncia, atuando no
acionamento de contatoras para

ligar e desligar valvulas, bombas
(saida Relé 52 250 Vac) ou para ser
integrada em légicas de controle
como CLP’s e microcontroladores
(saida PNP ou NPN 24Vdc).
Diferente de outros instrumentos de
deteccdo como sondas capacitivas,

a LTU ndo depende e nao é

afetada pela constante dielétrica ou
condutividade do produto sendo muito
eficaz para todos os tipos de liquidos.

LTUR-2011

LTUR-2012

LTUR-2041

Todos em tamanho

inferior ao real.

Modelo LTUP LTUR LTUMA1 LTUM2
Power 20a 60VCC 20a 60 VCC 20a60VCC | 85a264VCA
20 a 264 VCA
Alimentagao | PNP (trés fios) | Relé SPDT de | PNP (trés fios) | NPN (trés fios)
5A a 250 VCA

Corrente de Carga 500 mA — 500 mA 500 mA
Conexao Prensa-cabo ou | Prensa-cabo ou Plugue Plugue
Elétrica rosca NPT de ¥2| rosca NPT de 2 DIN 43650 DIN 43650
Retardo Ajustavel de Ajustavel de 1 seg. 1 seg.
1 a 20 segundos| 1 a 20 segundos
Carcaca Nylon reforcado | Nylon reforcado | Ago inox 316 | Ago inox 316
com fibra de vidro com fibra de vidro| DIN 43650 DIN 43650
Ambiente -10 a 80°C -10 a 80°C -10a120°C | -10a120°C
Operacional | (14 a 176°F) (14 a 176°F) (14 a 248°F) | (14 a 248°F)
Protecao NEMA 4 NEMA 4 NEMA 6 NEMA 6
(IP65) (IP65) (IP67) (IP67)
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ESPEC|F|CA96ES Pressao Maxima: 50 bar (725 psi) Extensao da Insercao, Dimensao

Viscosidade: maximo de 10.000 cSt Dimensaes: "D": Padrao de 80 mm (3,15");
Consumo de Energia: +3 mA Plugue DIN 43650 (apenas para medida do fundo da porca hexagonal
Ponto de Chaveamento: 12 mm da modelos LTUM): 27 mm de didmetro x até a ponta do garfo.

ponta 80 mm de altura (1,0625 x 3,125") ** Disponivel apenas para modelos LTUR e
Exatidao: +0,1% Cabeca de Nylon: Largura de 88 mm  LTURP

Repetibilidade: 0,5 mm x 80 mm de altura (3,5 x 3,125")™

Pecas Umidas: Aco Inoxidavel 316 Cabeca de Aluminio: Diametro de

89 mm x 126 mm de altura (3,5 x 5")**

Configurac6es-Padrao
Para Fazer o Pedido

Cadigo de Descricao

Produto

LTUP-2011 Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério, de 20 a 60 V CC, saida PNP, ago inox 316, conexado rosca NPT 3, carcaga
de nylon, profundidade-padrao de inser¢ao de 80 mm (3,15")

LTUR-2011 Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratdrio, de 20 a 264 VCA, saida de relé de 5A SPDT, saida de relé, ago inox 316,
conexao rosca NPT %, carcaca de nylon, profundidade-padrao de insergéo de 80 mm (3,15")

LTUR-2041 Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratdrio, de 20 a 264 VCA, saida de relé de 5 A SPDT, saida de relé, ago inox 316,
conexao tri-clamp de 1.5", carcaca de nylon, profundidade-padrao de insergéo de 80 mm (3,15")

LTUR-2012 Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratdrio, de 20 a 264 VCA, saida de relé de 5 A SPDT, saida de relé, aco inox 316,

conexao rosca NPT 34, carcaca de aluminio com conduite de %2 NPT, profundidade-padrao de insergao de 80 mm (3,15")

LTUM1-2014 Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério, de 20 a 60 VCC, conexdo rosca NPT %, plugue DIN 43650, profundidade-
padrao de insergao de 80 mm (3,15")

LTUM2-2014 Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério, de 85 a 264 VCA, saida NPN, ago inox 316, conexdo rosca NPT 3, plugue
DIN 43650, profundidade-padrao de inser¢ao de 80 mm (3,15")

Cadigo de Produto Descricao

LTUP-2(A)(B)(C)-(D) Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério personalizada; saida PNP; selecionar material molhado (A);
conexao de processo (B), carcaca (C) e extensao da insergdo em polegadas (D)

LTUR-2(A)(B)(C)-(D) | Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério personalizada; saida de relé; selecionar material molhado
(A); conexdo de processo (B), carcaga (C) e extensao da inser¢do em polegadas (D)

LTUM1-2(A)(B)(4)-(D) | Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério personalizada; saida PNP com plugue miniatura; selecionar
pecga umida (A); conexdo de processo (B), carcaga (4) e extensdo da insercdo em polegadas (D)

LTUM2-2(A)(B)(4)-(D) | Chave de nivel de liquido tipo garfo vibratério personalizada; saida SSR com plugue miniatura; selecionar
peca umida (A); conexdo de processo (B), carcaca (4) e extensdo da insercao em polegadas (D)

Opcoes de Pedido

Descricao do Sufixo para Fazer o Pedido - ~

— Dimenso6es: mm
A-Pecas Umidas (polegada)
0 Aco Inoxidavel 316

1 Revestimento ECTFE/ETFE; recomenda-se o uso de Histerese de
conexdes flangeadas chaveamento

B-Process Connection e | R | I W I

RoscaNPTde3 0 [ | [

Ponto de
chaveamento =
12 (1/2)

1

2 Rosca de NPT de 1
3 Rosca NPT de 1%
4

5

1,5" Tri-Grip™, sanitario*
Flange de 2" ANSI, 15016, aco inox 316

Outros Consulte a Engenharia para obter detalhes

1 Nylon reforcado com fibra de vidro e conduite de rosca
NPT de 2, com prensa-cabo**

2 Aluminio fundido com entrada de conduite rosca NPT de 12**

3 Aluminio fundido com entrada de prensa-cabo

4 DIN 43650 aco inox 316, apenas para unidades LTUM

Histerese de
chaveamento

D (pol.) Extensdo da haste (polegada); maximo de 1,5 mm (60")

* Tri-Grip™ (compativel com Tri-Clamp’).
Vem completo com manual de operacéo.

Ponto de

chaveamento =
Exemplo de Pedido: LTUP-2011, chave de nivel de liquido tipo garfo vibratdrio, de 20 a 60 VCC, 12 (1/2)
saida PNP, aco inox 316, conexdo NPT de %, carcaga de nylon, inser¢do com profundidade
de 80 mm.

LTUM2-2014, tchave de nivel de liquido tipo garfo vibratdrio, de 85 a 25 = 64 VCA, saida SSR, aco
inox 316, conexao rosca NPT de 3%, plugue DIN 43650, profundidade de inserc&o de 80 mm.
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