CONTROLADOR DE NIVEL SEM CONTATO
PARA APLICACOES EM TANQUES PEQUENOS

Série LVCN414 "
e C €

1 Substituto Confiavel e LVCN414-USB (exige um)
Sem Contato para em tamanho inferior ao
Aplicacoes Continuas e real.
de Comutacao

1 Sensor Compacto Otimizado
para Aplicacoes em
Tanques Pequenos

v Funcoes de Comutacao/
Controle para Bombas
e Alarmes

v Transdutor PVDF para Meios
Liquidos Corrosivos

” Instalacao e Configuragcao Simples com
Conexao USB e Download Gratuito de Software
no Endere¢o br.omega.com/ftp

1+ Modelos Disponiveis Somente para Corrente,
Tensao e Relé

Verm. — Energia
Preto — Retorno
Branco —TX (saida) LVCN414-B em tamanho

inferior ao real.
Green — RX (entrada)

Azul — Relé 1 A LVCN414 é uma série de
controladores e transmissores de nivel

. ultrassénicos sem contato que oferecem
Amarelo — Relé 3 solugdes confiaveis, econdmicas e

Roxo — Relé 4 de alto desempenho para controle
Marrom — Relé Com e manuseio de fluidos em tanques
pequenos. A LVCN414 é destinada

a aplicagdes de processo, controle e
alimentacdo quimica em tanques de
pequeno porte instalados sobre skids,
ferramentas ou maquinas. A LVCN414
permite flexibilidade em aplicagdes
projetadas para integracao de sistemas
ou reajuste de oscilagdes, condutancia
e sensores de pressao, além de ser
facilmente configurada por meio de uma
conexao USB e do software compativel
com Windows XP, disponivel para
download em br.omega.com/ftp.

A série LVCN414 oferece precisao e
exatiddo que permitem medicao em
tempo real ou em qualquer tempo,
reduzindo os custos operacionais
e aumentando a produtividade. A
indicacéo de nivel para aplicagdes de
- automacao de processo ou controle
(0,89) S NET pode ser monitorada por meio de um
e visor local ou CLP remoto. A LVCN414 é
a solucgéo ideal para medicéo e controle
de nivel de tanques pequenos.

Dimens6es: mm (polegada)

Laranja — Relé 2

(3,200 T




LVCN414-I-B

ESPECIFICACOES
Intervalo: 1,25 m (49,2")
Exatidao: 3 mm (0,125")
Resolugao: 0,5 mm (0,019")
Largura de Feixe: 5 cm (2")
Banda Morta: 5 cm (2")

Tenséao de Alimentacao: 24 VCC, 12 a
24 VCC/VCA (modelos LVCN414-R)
Resisténcia de Loop: Maximo de
400 Q

Consumo: 0,5W

Saida de Sinal (LVCN414 e
LVCN414-1): 4 a 20 mA, dois fios
(quando funciona com loop)

Saida de Sinal (LVCN414-V):
0a5VCC,0a10VCCou

976 a 2000 Hz

LVCN414-R-B

Tipo de Contato (LVCN414 e
LVCN414-R): (4) relés SPST 1A
Garantia Analdgica (LVCN414,
LVCN414-1 e LVCN414-V):
Cheio, vazio ou fixagéo da ultima leitura
Garantia do Relé (LVCN414 e
LVCN414-R):
Perda de Energia: Congela o ultimo
Energia Ligada: Aberto, fechado ou
fixacdo da ultima leitura
Histerese (LVCN414 e LVCN414-R):
Selecionavel
Configuracao: Via download de
software para Windows® USB/PC
disponivel em br.omega.com/ftp
Compensacao de Temperatura:
Over range automatico

LVCN414-vV-B

Temperatura: -35 a 60°C

(-31 a 140°F)

Carcaca: NEMA 6P (IP68)
Material da Carcaca: PC/ABS FR
Material do Alivio de Tensao:
Santoprene

Material do Transdutor: PVDF
Comprimento do Cabo: 1,2 m (4
Material da Capa do Cabo: PVC
Montagem do Processo: 1 NPT
Gaxeta de Montagem: FKM
Classificagao: Uso geral
Certificagdes: CE

LVCN414 Transmissor de nivel de 4 a 20 mA com 4 relés, conector USB € intervalo de 1,2 m (4')

LVCN414-1 Transmissor de nivel com saida de 4 a 20 mA, conector USB e intervalo de 1,2 m (4')

LVCN414-R Chave de nivel com 4 relés, conector USB e intervalo e 1,2 m (4')

LVCN414-V Transmissor de nivel, saida de tensao ou frequéncia, conector USB e intervalo de 1,2 m (4')
LVCN414-B Transmissor de nivel com saida de 4 a 20 mA, intervalo de 1,2 m (4') (exige LVCN414-USB)
LVCN414-1-B Transmissor de nivel com saida de 4 a 20 mA, intervalo de 1,2 m (4') (exige LVCN414-USB)
LVCN414-R-B Chave de nivel com 4 relés, intervalo de 1,2 m (4') (exige LVCN414-USB)

LVCN414-V-B Transmissor de nivel, saida de tenséo ou frequéncia, intervalo de 1,2 m (4') (exige LVCN414-USB)
LVCN414-USB Conector USB; software de configuracdo disponivel para download

LVM31 Redutor de montagem fémea de 1" NPT para 2" macho NPT

Vem completo, com manual de operacgéo.

Software de configuragdo para programacéo disponivel gratuitamente em br.omega.com/ftp
Exemplo do Pedido: LVCN414, transmissor de nivel com relés e conector USB, 1 NPT, intervalo de 1,2 m (4').
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