HBM S40

Célula De Carga De Tensao

Universal Tipo “S”

1 Aco Inoxidavel
1 Saida de 3 mV/V
1 Classificacao Ip66

A célula de carga universal “S” HBM
tem nivel de desempenho equivalente
a C3 a precos bem razoaveis. A base
desta nova unidade ¢é acélula de carga
HBM S35, apresentando apenas
pequenas melhorias em termos de
projeto e de material de fabricag¢éo, por
meio dos quais foi possivel aumentar
tanto a exatidao quanto a durabilidade.

A S40 utiliza dimensdes métricas-
padréo e especificagbes de rosca para
permitir o intercAmbio entre diversas
marcas de células de carga, o que torna
a S40 uma opgéo ideal para se ter em
estoque como pecga de reposicao.

Os componentes eletrénicos da S40
séo providos de vedacédo ambiental
interna e protecéo externa por meio de
chapas laterais inteirigcas. A constru¢do
em aco inox resistente e o projeto
arrojado permitem que a S40 seja,

nao apenas uma célula de carga de
desempenho preciso, mas, também,
um produto que pode durar anos de
trabalho arduo.
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Capacidades disponiveis:
50, 100, 200, 500, 1000,
2000, 3000, 5000 kg

Capacidade C A L M
(Kg) (mm) (mm) (mm)
50, 100 50,8 76,2 12 Mé6x1
200, 500, 50,8 76,2 19,1 M12x1.75
1000
2000, 3000 69,8 100 31,7 M24x2
5000 76,2 100 36,5 M24x2




HBM S40

Célula De Carga De Tensao Universal Tipo “S”

Dados Técnicos Unidades S40

kg 50, 100, 200, 500
Emax — Capacidades nominais

T 1,2,3,5
Sensibilidade mV/V 3.0+ 0.5%
Compensacao de zero mV/V 0+0.1%
FaixaTC %/10K +0,005
TC zero %/10K +0,005
Nao linearidade Y% +0,003
Histerese % +0,003
Fluéncia (por 30 minutos) % +0,05
Resisténcia de Entrada Q 389 +3
Resisténcia de Saida Q 350 +3
Tenséao de excitacédo de referéncia \ 5
Tensao maxima de excitacao \Y 15
Resisténcia do isolamento GQ/100V >2
Intervalo de temperatura nominal °C -10 ~ +40
Intervalo de temperatura operacional °C -20 ~ +50
Intervalo de temperatura de °C -30 ~ +70
armazenamento
Limite de carga segura Y% 150
Carga de ruptura % 200
Classe de protecéao IP66
Material Aco Inoxidavel

Nota 1: - Todos os erros relativos especificados referem-se ao sinal de saida nominal sob capacidade maxima.

Caodigo de Cor do Cabo

Cor Funcao

Verde Excitagéo (+)

Preto Excitagéo (-)

Branco Saida de Sinal (+)

Vermelho Saida de Sinal (-)

Amarelo Tela H BM
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1.1-S40A... -1 Dados Técnicos:

Dados Técnicos Unidade 1-S40A...-1
(OIML R60) D1 C3
Emax (capacidade maxima) Kg 50, 100, 200, 500 50, 100, 200, 500
t 1,2,3,5 1,2,3,5
(vmin) % de Cn 0,0286 0,0120
Sensibilidade mV/V 2
Tolerancia em sensibilidade % +0,25
FaixaTC % de Cn/10K +0,0500 +0,0140
TC zero % de Cn/10K +0,0400 +0,0170
Nao linearidade % de Cn +0,0500 +0,0180
Erro de histerese % de Cn +0,0500 +0,0170
Zero compensacao mV/V 0,01
(30 min) (Fluéncia, MDLR) %/30 min +0,0500 +0,0245/+0,0166
Resisténcia de entrada Q 350
Resisténcia de saida Q 350+1,5
Tensao de excitacao de referéncia \' 5
Tensdao maxima de excitacao \' 12
Resisténcia do isolamento GQ/1o0v >5
Intervalo de temperatura nominal °C -10~+40
Intervalo de temperatura operacional °C -30~+70
Intervalo de temperatura de °C -50~+85
armazenamento
Limite de carga segura % de Emax 150
Carga de ruptura % de Emax 300
Emax (capacidade maxima) kg 50 100 | 200 |[500 | 1000 | 2000 |3000 | 5000
Deflexao a Emax, +15% 0,15 |0,15|0,15 | 0,15|0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,46
Peso aproximado 06 |07 (1,1 1,1 |11 1,7 |1,7 |22

Classe de protecdo em conformidade com
EN60529

IP68 (condigcbes de teste com 1 m de coluna

d’agua/100 h)

Material

Corpo de medigéao
Entrada do cabo
Cobertura de cabo

Aco Inoxidavel
Aco Inoxidavel/Viton

PVC

Hottinger Baldwin Messtechnik Suzhou

HBM

Date: 30/06/2011
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2.1-S40A...-1 Descricao da Peca

Cddigo do Produto Descricao Descricao Detalhada
1-S40AC3/50KG-1 S40AC3/50kg CELULA DE CARGA S40AC3/50 kg,
cabode 3 m
1-S40AC3/100KG-1 S40AC3/100kg CELULA DE CARGA S40AC3/100 kg,
cabode 3 m
1-S40AC3/200KG-1 S40AC3/200kg CELULA DE CARGA S40AC3/200 kg,
cabode 3 m
1-S40AC3/500KG-1 S40AC3/500kg CELULA DE CARGA S40AC3/500 kg,
cabode 3 m
1-S40AC3/1T-1 S40AC3/1t CELULA DE CARGA S40AC3/1 t,
cabode 3 m
1-S40AC3/2T-1 S40AC3/2t CELULA DE CARGA S40AC3/2 t,
cabode 3 m
1-S40AC3/3T-1 S40AC3/3t CELULA DE CARGA S40AC3/3 t,
cabode 3 m
1-S40AC3/5T-1 S40AC3/5T CELULA DE CARGA S40AC3/5 t,
cabode 3 m
1-S40AC3/50KGD-1 S40AC3/50kg CELULA DE CARGA S40AC3/50kg,
cabode 6 m
1-S40AC3/100KGD-1 S40AC3/100kg CELULA DE CARGA S40AC3/1 00kg,
cabode 6 m
1-S40AC3/200KGD-1 S40AC3/200kg CELULA DE CARGA S40AC3/200kg,
cabode 6 m
1-S40AC3/500KGD-1 S40AC3/500kg CELULA DE CARGA S40AC3/500kg,
cabode 6 m
1-S40AC3/1TD-1 S40AC3/1t CELULA DE CARGA S40AC3/1t,
cabode 6 m
1-S40AC3/2TD-1 S40AC3/2t CELULA DE CARGA S40AC3/2t,
cabode 6 m
1-S40AC3/3TD-1 S40AC3/3t CELULA DE CARGA S40AC3/3t,
cabode 6 m
1-S40AC3/5TD-1 S40AC3/5T CELULA DE CARGA S40AC3/5T,
cabode 6 m
1-S40A/2TD-1 S40A/2T S40A/2T CELULA DE CARGA S40A/2t,
cabode 6 m

Hottinger Baldwin Messtechnik Suzhou
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3.1-S40A...-1 Dimensao da montagem:

SA0ACT Hkg
i
| w

EL.

) m—

connected to

lemont

CToen W

WAL

Cabo:

Cabo redondo blindado de 6 fios 16 mm (7/10) com revestimento em PVC

Coddigo de Fiagao:
Tensao de excitagao +: Azul
Tenséao de excitagao -: Preto
Sinal+: Branco
Sinal -: Vermelho
Sen+ Verde
Sen- Cinza

Blindagem: Branco, conectar ao elemento

Capacidade C (mm) A (mm) L (mm) M

50kg, 50,8 63,5 25,4 M8
100kg, 200kg, 50,8 76,2 254 M12
500kg 57,2 87,3 31 M12
1t 57,2 87,3 31 M12

2t 69,8 100 36,5 M24 x 2

3t 69,8 100 36,5 M24 x 2

5t 76,2 114,3 36,5 M24 x 2

Hottinger Baldwin Messtechnik Suzhou
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4. Etiqueta:
4.1 Tipo de etiqueta

S40AC3 500kg

Emax=000kg Emin=0kg  Elim=730kg
vmin=60g Cn=2mV/N"  TC 7544
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1-S40AC3/500KG-1
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