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É fornecido completo com bateria de 9V, tubo de conexão, estojo para transporte e manual  
de utilização.
Exemplo de pedido: HHP4252, manômetro de 0 a 2 psi.
HHP4230, manômetro de 0 a 30 psi e HHF91-SW, software opcional e cabo RS232.

Série HHP4200
 DE1 ANO

GARANTIA

HHP4215 mostrado 
ligeiramente menor 
que o tamanho real.

U �Exibição Digital de Pressão 
Manométrica ou Diferencial

U �Unidades de Engenharia 
Selecionáveis pelo Usuário

U �Memória Mín. e Máx.
U �Saída RS232 com Software 

Opcional
U �Desligamento Automático da 

Alimentação e Indicação  
de Bateria Fraca

U �Display com Luz de Fundo 
Brilhante

A série HHP4200 é um manômetro portátil 
de baixo custo capaz de medir pressão 
diferencial ou pressão manométrica positiva 
ou negativa. Estão disponíveis cinco modelos 
que cobrem intervalos de 0-2 a 0-100 psi. 
Todos os modelos possuem unidades de 
engenharia selecionáveis pelo usuário, 
memória MÍN/MÁX e display com luz de 
fundo brilhante para facilitar a visualização 
em condições de pouca luz.

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão: ±0,3% de FE 
Resolução: Consulte a tabela “Para 
fazer seu pedido”
Unidades de Engenharia  
(Selecionável pelo usuário): psi, mbar, 
bar, polH2O, cmH2O, mmHg, oz/pol²,  
kg/cm², kPa, ftH2O, polHg (exceto 
HHP4252: psi, mbar, bar, polH2O, mmH2O)
Temperatura de armazenamento:  
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Temperatura de operação:  
0 a 50°C (32 a 122°F)
Efeitos de temperatura: ±0,2% de FE 
típico (±1% no máx.)
Pressão de prova: Consulte a tabela 
“Para fazer o seu pedido” 
Meio de pressão: Gases limpos,  
secos e não corrosivos
Tempo de resposta: 0,5 seg
Conexões de pressão/ 
Tamanho da tubulação:  
tubulação da farpa do tubo de 4 mm D.I.
Bateria: Bateria de 9V (inclusa)
Vida útil da bateria: 30 horas  
(sem luz de fundo)
Dimensões:  
182 alt. mm x 72 larg. mm x 30 prof. mm 
(7,16 x 2,83 x 1,18")
Peso: 150 g (5,3 onças)

	� Para fazer seu pedido
			  INTERVALO 	 RESOLUÇÃO	 PRESSÃO 
	 Nº DO MODELO	 (PSI)	 (PSI)	 DE PROVA (psi)
	 HHP4252	 0 a 2	 0,001	 20	
	 HHP4205	 0 a 5	 0,003	 20	
	 HHP4215	 0 a 15	 0,01	 30	
	 HHP4230	 0 a 30	 0,02	 60	
	 HHP4200	 0 a 100	 0,1	 150

	 Nº DO MODELO.	 DESCRIÇÃO
	 HHF91-SW	 Software e cabo R232 com conector de 9 pinos sub-D

Acessório

MANÔMETRO  
DIGITAL ECONÔMICO
PARA GASES LIMPOS E SECOS

Tubulação 
Incluída!


