CELULAS DE CARGA UNIVERSAIS EM MINIATURA DE ALTA

EXATIDAO PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE, COM 51 MM (2') DE DIAMETRO
MODELOS METRICO E IMPERIAIS

Tracdo/Compressao
Calibradas em Tracdo
0-25 Ib a 0-10.000 Ih
0-100 a 0-50.000 N

1 Newton = 0,2248 Ib

1 daNewton = 10 Newtons
11b=454¢g

1t=1000 kgf = 2204 Ib

Série LC204/LCM204
Série LC214/LCM214
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Padrao

v Aprovadas pela FM Global
como Intrinsecamente
Seguras

v Intercambiabilidade de
0,25% para Aplicacoes de
Pesagem

1 Tamanho Miniatura para
Bancadas de Teste e Locais
de Dificil Acesso

v Projetada para Montagem
sobre Superficie Plana

v~ Calibragao em 5 Pontos

A série de células de carga LC204/
LCM204 da OMEGA é projetada

para ser montada em superficie com
carga aplicada através do parafuso de
montagem. A alta linearidade (0,15%)

e a construcao totalmente em acgo
inoxidavel fazem com que estas células
sejam ideais para pesagem industrial

e comercial e para aplicagdes de
medi¢ao de forga.

ESPECIFICACOES

Excita¢ao: 10 VCC, maximo 15 VCC
Saida: 2 mV/V +0,25%

Calibracao em 5 Pontos (em Tensao):
0%, 50%, 100%, 50%, 0%

Linearidade: +0,15% da saida do fundo de
escala

Histerese: +0,1% da saida do fundo de
escala

Repetibilidade: +0,05% da saida do fundo
de escala

Balanco de Zero: +2% da saida do fundo
de escala

Intervalo de Temperatura Operacional:
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LCM214-100N
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Vista inferior de todas as
unidades, em tamanho inferior
ao real.
ROSCA A
Cédigo da Fiagso t CABO BLINDADO DE
Conector para fios 4 FIOS, 3 m (10"
VERDE A +Saida 39,6
BRANCOB —Saida (1,56)
PRETO C —Entrada *
VERMELHO D +Entrada

E (0?531) T 7 =
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DIA. 51
(2,00

Dimens6es: mm
(polegada) ROSCA B 8 FUROS DE MONTAGEM
IGUALMENTE ESPACADOS EM
DIAMETRO DE 42,8 (1,687) ENTRE
CENTROS

Dimensé6es: mm (polegada)

MODELO ROSCA A ROSCA B
LC204/LC214 %-20 UNF-2A 10-32 UNF
19 (0,75) L Prof min. de 6,3 (0,25).
LCM204/LCM214 M12x1,75 M5 x 0,8
19 (0,75) L Prof min. de 6,3 (0,25)
-46 a 107°C (-50 a 225°F) Sobrecarga Maxima: 300% da capacidade
IntervaLo de Tempegatura Compensada: Resisténcia de Entrada: minimo 360 Q
16 a 71°C (60 a 160°F) Resisténcia de Saida: 350 +10 Q
Classe de Protecao: IP65 ~ L
N S Construgao: Aco inoxidavel
Efeitos Térmicos: s . ) .
Zero: 0.0045% da saida do fundo de Elétrica: cabo blindado de 4 fios, 3 m (10)
escala/°F Conector de Acoplamento para
Span: 0,009% da saida do fundo de LC214/LCM214: PT06F10-6S (vendido
escala/°F separadamente)
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Conjunto de cabo com conector gira e

trava para LC214/LCM214: CA-4PC24-2-015
F-45 (vendido separadamente)



MODELOS IMPERIAIS

= Para Fazer o Pedido
= CAPACIDADE CODIGO DO PRODUTO MEDIDORES
- Ib N _[cABo CONECTOR el A
25 111 LC204-25 LC214-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
50 222 LC204-50 LC214-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S
; 100 445 LC204-100 | LC214-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S
‘ 200 890 LC204-200 | LC214-200 DPiS, DP41-S, DP25B-S
300 1334 | LC204-300 | LC214-300 DPiS, DP41-S, DP25B-S
500 2224 | LC204-500 | LC214-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S
1000 4448 | LC204-1K LC214-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S
2000 8897 | LC204-2K LC214-2K DPiS, DP41-S, DP25B-S
ch:)"ﬁ%g':ﬂ'; 2500 11.121 | LC204-2.5K | LC214-2.5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
tamanho real. 5000 22.242 | LC204-5K LC214-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
8000 35.587 | LC204-8K LC214-8K DPiS, DP41-S, DP25B-S
10.000 | 44.484 | LC204-10K | LC214-10K DPiS, DP41-S, DP25B-S

Séo fornecidas completas, com calibracéo rastredvel NIST em cinco pontos e dados de shunt de 59 kQ.
** Visite nosso website para conhecer medidores compativeis. O medidor DPIS é indicado para medicoes

apenas em um unico sentido.

Exemplos de Pedido: LC204-25, célula de carga para montagem em superficie com capacidade de 25 Ib.

'\ & u LC204-1K, célula de carga para montagem em superficie com capacidade de 1000 Ib.
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(i s MODELOS METRICOS
- . Para Fazer o Pedido
- CAPACIDADE CODIGO DO PRODUTO
N Ib CABO CONECTOR MEDIDORES COMPATIVEIS**
100 22 LCM204-100N LCM214-100N DPiS, DP41-S, DP25B-S
Vista inferior de todas as unidades, 200 45 LCM204-200N LCM214-200N DPiS, DP41-S, DP25B-S
em tamanho inferior ao real. 500 112 LCM204-500N LCM214-500N DPiS, DP41-S, DP25B-S
1000 225 | LCM204-1KN LCM214-1KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
2000 450 | LCM204-2KN LCM214-2KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
. 5000 1124 | LCM204-5KN LCM214-5KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
:"-E'—_‘ 10,000 2248 | LCM204-10KN LCM214-10KN DPiS, DP41-S, DP25B-S
E 20,000 4496 | LCM204-20KN LCM214-20KN DPiS, DP41-S, DP25B-S*
50,000 | 11,241 | LCM204-50KN LCM214-50KN DPiS, DP41-S, DP25B-S*
¥ Sé&o fornecidas completas, com calibragdo rastredvel NIST em cinco pontos e dados de
* shunt de 59 kQ.
- * Medidor de 4 digitos. ** Visite nosso website para conhecer medidores compativeis.
O medidor DPiS e indicado para medigées apenas em um unico sentido.
Exemplos de Pedido: LCM204-100, célula de carga para montagem em superficie com
capacidade de 100 N.
LCM204-5KN, célula de carga para montagem em superficie com capacidade de 5000 N.
METRICO .
LCM214-100N ACESSORIOS
em tamanho real. CcODIGO DE DESCRICAO
PRODUTO
REC-012F Terminal rotular para a série LC204/LC214
MREC-M12F Terminal rotular para a série LCM204/LCM214
PTO6F10-6S Conector de acoplamento para células de carga da série
LC214/LCM214

F-46




