CELULA DE CARGA PARA COMPRESSAO EM ACO

INOXIDAVEL COM DIAMETRO DE 19 MM (0,75")
MODELOS METRICOS E IMPERIAIS

Compressao
0-25 Ib a 0-1000 Ib
0-100 a 0-5000 N

1 Newton = 0,2248 Ib

1 daNewton = 10 Newtons
1lb=454¢g

1t=1000 kg = 2204 Ib

Série LC302/LCM302

NIST
Patin

v Pequena, com 19 mm
(0,75") de Diametro

v Perfil Baixo de 13 mm
(0,5")

1 Aplicacoes em Robética
e Bancadas de Teste

1~ Botao de Carga Integrado
para Facilitar a Instalacao

v Inclui Calibracao
Rastreavel de 5 Pontos

As células de carga da série LC302/
LCM302 tém apenas 19 mm (34")
de diametro e cabem nos menores
espacos. Sua alta exatidao de
+0,5% e tamanho reduzido atendem
muitas das aplicac6es industrias

de medigéo de forga. A construcao
totalmente em acgo inoxidavel e

0 uso de extensOmetros de alta
qualidade garantem a confiabilidade
a longo prazo.

ESPECIFICACOES
Excitagcéo: 5 VCC, maximo 15 VCC
Saida: 1 mV/V (nominal)
Exatidao: +0,5% da saida do fundo
de escala, linearidade, histerese e
repetibilidade combinadas
Calibracdo em 5 Pontos:
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Balanco de Zero: +2% da saida do fundo
de escala
Intervalo de Temperatura Operacional:
-54 a 125°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada:
16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,009% da saida do fundo de
escala /°F
Span: 0,036% da saida do fundo de
escala/°F
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CODIGO DA FIACAO
VERDE  +SAIDA
BRANCO -SAIDA

Dimensées: mm (polegada) PRETO

CABO BLINDADO DE

VERMELHO +ENTRADA
-ENTRADA

LC302-1K
em tamanho real.

Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Classe de Protecao: IP54

Deflexao: 0,03 a 0,08 mm (0,001 a 0,003")
Sobrecarga Maxima: 300% da capacidade
Resisténcia de Ponte: minimo de 350 Q

MODELOS IMPERIAIS

Construcao: Aco inoxidavel

Conexao Elétrica: cabo isolado de 4 fios,
1,5 m (5’), com placa de compensagao de
temperatura

Para Fazer o Pedido

CAPACIDADE CODIGO DE :

Ib N PRODUTO MEDIDORES COMPATIVEIS
25 111 LC302-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
50 222 LC302-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S
100 445 LC302-100 DPiS, DP41-S, DP25B-S
250 1112 LC302-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S
500 2224 LC302-500 DPiS, DP41-S, DP25B-S
1000 4448 LC302-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S

MODELO METRICO
CAPACIDADE cODIGO DE

N Ib PRODUTO MEDIDORES COMPATIVEIS
100 22,5 LCM302-100N iSeries, DP41-S, DP25B-S
200 45 LCM302-200N iSeries, DP41-S, DP25B-S
500 112 LCM302-500N iSeries, DP41-S, DP25B-S
1000 225 LCM302-1KN iSeries, DP41-S, DP25B-S
2000 450 LCM302-2KN iSeries, DP41-S, DP25B-S
5000 1124 LCM302-5KN iSeries, DP41-S, DP25B-S

Sé&o fornecidos completos, com calibragao rastreadvel NIST em cinco pontos e dados de shunt de 59 kQ.

* Visite nosso website para conhecer medidores compativeis.

Exemplos de Pedido: LC302-25, célula de carga com capacidade de 25 Ib.
LC302-100, célula de carga com capacidade de 100 Ib.

LCM302-100N, célula de carga com capacidade de 100 N.

LCM302-2KN, célula de carga com capacidade de 2000 N.
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