VIGAS CANTILEVER DE AGO INOX E

ALTA EXATIDAO .
MODELOS INFPERIAIS E METRICOS I

Tensao/Compressao
0-50 Ih A 0-30.000 Ib-
Modelos Imperiais

0-25 kgf a 0-10.000 kgf- e u
Modelos Métricos B .

IMPERIAL e -
LC501-20K, em tamanho . =
inferior ao real. ’ .

METRICO
LCM501-10K, em tamanho
inferior ao real.

de progere
Série LC501/LCM501
Série LO511/LCM511

Mddulo de pesagem autoajustavel
TWAS5-750 em tamanho menor que
o real.

1 Construcao Total em Aco
Inox para Aplicacoes
Industriais Agressivas

1 Intercambialidade de
0,25% para Multiplas
Aplicacoes de Células

v Inclui calibracao de 5
pontos
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LC501/LCM501

ESPECIFICACOES ‘ @ E
Excitag¢ao: 10 VCC, 15 VCC no maximo G— H ‘ - l
Saida: 3 mV/V +0,25% N
Calibragao de 5 Pontos (em Compressao): F ‘ G
0%, 50%, 100%, 50%, 0% CABO DE
Linearidade: +0,03% da saida do fundo de PVC DE 4 _
escala CONDUTORES DE 2
Histerese: +0,02% da saida do fundo de 4,6 m (15') J
escala ‘%‘ ‘ g,‘
Repetibilidade: +0,02% da saida do fundo .
de escala T J i \
Balanco de Zero: +1% da saida do fundo
de escala c }D
Intervalo de Temperatura Operacional: l
-34 a 82°C (-30 a 180°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: . _ FURO ROSCADO PARA
16.a71°C (60 a 160°F) e onexdo 5 57 PARAFUSO DE TRAVAMENTO
EfeltoS_Termlcgs- ) BRANCO  -Saida LC501/LC511: 10-32 LCM501/
Zero: +0,001% da saida do fundo de = LCM511: M5 x 0.8
escala/°F (0,0018%/°C) PRETO ) nwada : ’
Span: +0,001% da saida do fundo de ERMELHOR:Entiada
escala/°F (0,0018%/°C)
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Maxima: 300% da capacidade Heohbidd Bl
Resisténcia de Entrada: minimo de 360 Q
Resisténcia de Saida: 350 +10 Q
Deflexao de Fundo de Escala: tipica de 0,5
mm (0,02") 6 Ao LTS
Construgéo: aco inoxidavel 17-4 PH, NEXAO ELETRICA:
>30.000 (I;b., agg de alto teor em liga PT1H-10-6P OU EQUIVALENTE 10-32UNF-2B
Elétrica: _ _
LC501/LCM501: cabo condutor blindado | | } | [ TRANSDUTOR DE FORGA T 1 =
de 416 m (15I) Lr*_ﬁ LF*—‘J Nﬂr:lﬁgpzflﬁosséme H ‘ E—-u H
LC511/LCM511: DT02H-10-6P de 6 pinos ° CAPACIDADE 10 E 1
ou equivalente (- [ L L L
Conector Acoplado: PTO6F10-6S [ [ [ ]
(vendido separadamente) ‘
~ (135) ] DISPOSITIVOS
Ferragens adicionais: | NowAxwo A P s
., Médulos de pesagem Elétrica Conexao SIHGOIA
autoajustaveis série TWA/TWAM, o o
de aco carbono niquelado ou ago PINO B -Saida . o
INOX PINO C -Entrada Dimensées: mm
PINO D +Entrada (polegada)
PINOE,F Sem conexao
Dimensdes: mm (polegada)
PESO
CAPACIDADE A B C D D1 E F G I J kg (Ib)
IMPERIAL
50 a 121 19 25 9.9 15 25 13 25 %-18 UNC %-20 0,9
750 Ib (4,75) (0,75) (1,0) (0,39) (0,59) (1,0) (0,50) (1,0) (2)
1K a75KIb 173 25 38 13 20 38 13 38 %-14 UNC %-20 1,8
(6,75) (1,0) (1,5) (0,53) (0,77) (1.5) (0,50) (1.5) 4)
10K Ib 197 25 38 20 n/a 38 19 51 %-14 UNC %-16 2,3
(7,75) (1,0) (1,5) | (0.77) (1,5) 0.75) | (2,0 6)
20K Ib 241 25 64 20 n/a 51 25 57 %-14 UNC 1-12 5
(9,50) (1,0) (2,5) (0,77) (2,0) (1,00) (2,25) (11)
30K Ib 241 25 64 27 n/a 51 25 57 %-14 UNC 1-12 n/a
(9,50) (1,0) (2,5) (1,06) (2,0) (1,00) | (2,25)
METRICO
25a 121 19 25 9.9 15 25 13 25 %-18 UNC|M12 x 1,75 0,9
250 kgf (4,75) (0,75) (1,0 (0,39) (0,59 (1.,0) (050) | (1,0 )
500 a 173 25 38 13 20 38 13 38 %-14 UNC|M12x 1,75 1,8
2500 kgf (6,75) (1,0) (1,5) (0,53) (0,77) (1.5) (0,50) (1.5) 4)
5000 kgf 197 25 38 20 n/a 38 19 51 %-14 UNC| M20 x 1,5 2,3
(7,75) (1,0) (1,5) | (0,77) (1,5) 0.75) | (2,0 ®)
10.000 kgf 241 25 64 20 n/a 51 25 57 %-14 UNC| M24 x 2,0 5
(9,50) (1.0) (2,5) (0,77) (2,0) (1,00) | (2,25) (11)
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VIGAS CANTILEVER DE ACO INOX E ALTA EXATIDAO

Para Fazer o Pedido

CODIGO DO PRODUTO | DESCRICAO

o

BOTAO DE APLICACAO DE CARGA

CAPACIDADE CODIGO DO PRODUTO
TIPO DE TIPO DE )
kgf Ib CABO CONECTOR MEDIDORES COMPATIVEIS PLACA BASE
MODELOS IIPERIAIS
45 100 LC501-100 LC511-100 DP41-B, DP41-S, DP25B-S
91 200 LC501-200 LC511-200 DP41-B, DP41-S, DP25B-S BP-10
207 500 LC501-500 LC511-500 DP41-B, DP41-S, DP25B-S
341 750 LC501-750 LC511-750 DP41-B, DP41-S, DP25B-S
455 1000 LC501-1K LC511-1K DP41-B, DP41-S, DP25B-S
909 2000 LC501-2K LC511-2K DP41-B, DP41-S, DP25B-S
1361 3000 LC501-3K LC511-3K DP41-B, DP41-S, DP25B-S
2269 5000 LC501-5K LC511-5K DP41-B, DP41-S, DP25B-S BP-15
3402 7500 LC501-7.5K LC511-75K DP41-B, DP41-S, DP25B-S
4537 10,000 LC501-10K LC511-10K DP41-B, DP41-S, DP25B-S
9074 20,000 LC501-20K LC511-20K DP41-B, DP41-S, DP25B-S* P2
13,612 30,000 LC501-30K LC511-30K DP41-B, DP41-S, DP25B-S* -20
MODELOS NMETRICOS
25 55 LCM501-25 LCM511-25 DPiS, DP41-S, DP25B-S
50 110 LCM501-50 LCM511-50 DPiS, DP41-S, DP25B-S MBP-10
250 551 LCM501-250 LCM511-250 DPiS, DP41-S, DP25B-S
500 1102 LCM501-500 LCM511-500 DPIS, DP41-S, DP25B-S
1000 2205 LCM501-1K LCM511-1K DPiS, DP41-S, DP25B-S MBP-15
2500 5512 LCM501-2.5K LCM511-2.5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
5000 11,023 LCM501-5K LCM511-5K DPiS, DP41-S, DP25B-S
10,000 22,046 LCM501-10K LCM511-10K DPiS*, DP41-S, DP25B-S* MBP-20
ACESSORIOS

TERMINAL TIPO HASTE

MODELOS IMPERIAIS

LBC-012 Botdo de aplicagao de carga para faixas de 100 a 7500 Ib
LBC-034 Botdo de aplicagao de carga para LC501/511-10K
LBC-101 Botdo de aplicagao de carga para LC501/511-20K, LC501/511-30 K
REC-012M Terminal tipo haste para faixas de 100 a 7500 Ib
REC-034M Terminal tipo haste para LC501/511-10K

MODELOS METRICOS
MLBC-M12 Botado de aplicagao de carga para faixas de 25 a 2500 kgf
MLBC-M20 Botao de aplicagao de carga para LCM501-5K, LCM511-5K
MLBC-M24 Botéo de aplicagéao de carga para LCM501-10K, LCM511-10K
MREC-M12M Terminal tipo haste para faixas de 25 a 2500 kgf
MREC-M20M Terminal tipo haste para LCM501-5K, LCM511-5K
MREC-M24M Terminal tipo haste para LCM501-10K, LCM511-10K
COMUM
PTO06F10-6S Conector de encaixe para células de carga da série LC511/LCM511

CA-4PC24-2-015

Cabo de PVC de 4,6 m (15') com PTO6F10-6S, conjunto de cabos para LC511/LCM511

Vem completo com calibracéo rastreavel NIST de 5 pontos e derivagdo de dados 59 kQ.
* Medidor de 4 digitos. ** Acesse br.omega.com para verificar medidores compativeis.

Nota: As placas base séo de ago carbono niquelado.
Para solicitar placas base de aco inox (veja Acessdrios), especifique BP-10-SS, BP-15-SS, BP-20-SS.

Para pedir células de carga com um twist-lock conector de 6 pinos, especifique LC511 (padrdo) ou LCM511 (métrico), sem nenhum custo extra.

PT06F10-6S, conector de acoplamento (vendido separadamente).
Exemplo do Pedido: LC501-5K, célula de carga com capacidade de 5000 Ib. REC-012M, terminal de rcdtula opcional, BP-15, placa base opcional.

LCM511-5K, célula de carga com capacidade de 5000 kgf com conector gira e trava, PTO6F10-6S, conector de encaixe.

MREC-M20M, terminal tipo haste opcional, MBP-15, placa base opcional.
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