Pressao

Células de Carga de Perfil Baixo,
Impermeaveis para Aplicacdes Umidas ou de Limpeza

Tensao/compressao,

calibrado em tensao

Capacidade para 5 a 500.000 Ib
Capacidade para 2,3 kgf a 225T*

Série LSHD

NIST

Padrao

Alta exatidao

Inclui calibragéo rastreavel
pelo NIST de 5 pontos

Hermeticamente Seladas para
Aplicacbes Umidas e Submersas

Construcao Totalmente em Aco
Inoxidavel para Ambientes Industriais
Agressivos B

Intercambialidade de 1% para TTHHEADTHHU‘
Aplicacbes de Balanca ‘ rrrrrrr

Alta Capacidade para Resistir a Cargas H
Laterais |

Perfil Baixo para Facilidade na Instalagao
Cabo Padrdo Impermeavel de 3 m (10

Conexéo de cabo impermeavel
V moldada em alta pressao.

A

CABO SUBMERSIVEL DE 3 m (10")

(COMPRIMENTOS PERSONALIZADOS
DISPONIVEIS)

Fiacao do Conector:
Vermelho (+) Excitacao

As células de carga da série de LSHD

sao hermeticamente seladas e possuem | C;?:;; g 2)'58);?32930
selo de cabo moldado para alta pressao ¢ . (-) Saida

e temperatura que garante uma J

longa vida util em aplicacbes Umidas |

ou submersas, tais como balangas 56

rodovidrias ou ferroviarias. Sao fornecidas e P EEEAEES, ey .

com um cabo de comprimento padréo (o OUESPACAMENTO  VISTA SUPERIOR | = IS

Dimens6es: mm (polegada)

Di%

de 3 m (10'); no entanto, comprimentos BC G E PASSANTE "k’
maiores se encontram disponiveis. Muitos
comprimentos em estoque, além dos
comprimentos personalizados também

estao disponiveis. Linearidade < 25 Ib: + 0,2% FEO Temperatura Operacional: -18 a 82 °C
Intervalos > 25 Ib: + 0,1% FEO (0 a 180 °F)

A Histerese < 25 Ib: + 0,1% FEO a :
ES_PEPIFICAGOES L Intervalos > 25 Ib: + 0,08% FEO ?E????Q%a 6%oad$6'lc')e!n§)eratura
Excitagao: 10 V, 15 Vcc no maximo Repetibilidade < 25 Ib: + 0,1% FEO Efeitos Térmicos:

Intervalos de Saida < 25 Ib: 2 mV/V + 1% Intervalos > 25 Ib: + 0,03% FEO Intervalo: + 0,0036% da leitura /°C

Intervalos > 25 Ib: 3mV/V £ 1% Equilibrio Zero: + 1% FEO Zero: + 0,0036% FEO/°C
Calibracao: 5 pontos em tensao Deflexdo de FE: 0,025 a 0,075 mm Sobrecarga de Seguranca: 150% da
0%, 50%, 100%, 50%, 0% de capacidade (0,001 a 0,003") Capacidade

Sobrecarga Final: 300% da Capacidade

DIMENSOES: mm (polegada)

CAPACIDADE (LB) D H K G F ROSCAST B C A
5a25 64 (2,50) | 20(0,80) | 4,6(0,18) | 51 (2,00) 6 %-28UNF-2B | 19(0,75) | 32(1,25) | 23(0,92)
50 a 1000 76(3,00) | 25(1,00) | 7(0,28) 57 (2,25) 6 3% -24UNF-2B | 19(0,75) | 32(1,25) | 23(0,92)
2000 a 5000 89(3,50) | 25(1,00) | 9(0,34) 67 (2,63) 6 % —20UNF-2B | 19(0,75) | 32(1,25) | 23(0,92)
7500 a 15.000 140 (5,50) | 46 (1,80) | 10(0,40) | 114 (4,50) 8 1-14UNS-2B | 38(1,50) | 51(2,00) | 32(1,24)
20.000 a 50.000 152 (6,00) | 46 (1,80) | 13(0,53) | 124 (4,88) 8 1% —12UNF-2B | 38(1,50) | 51(2,00) | 32(1,24)
75.000 a 100.000 229(9,00) | 64 (2,50) | 17(0,66) | 197 (7,75) 12 2-12UN-2B 38(1,50) | 51(2,00) | 32(1,24)
150.000 a 200.000 | 279(11,00) | 76 (3,00) | 20(0,78) | 241(9,50) 12 2% -12UN-2B | 38(1,50) | 51(2,00) | 32(1,24)
300.000 a 500.000 | 356 (14,00) |108 (4,25) | 25(1,00) | 298 (11,75) 12 3% - 8UN-2B 38(1,50) | 51(2,00) | 32(1,24)

* Métrica modelos disponiveis: Vendas de contato para informagdes de entrega, o preg¢o e o nimero de modelo especifico.

Para fazer seu pedido, ligue para O800-773-2874 ou compre

online no site br.omega.com*" 81



Resisténcia Ponte: 350 Q nominal

CABO SUBMERSIVEL

Pressao

OPCOES POPULARES

Nivel de Protecao: |P68 COMPRIMENTO|COMPRIMENTO — CONT.|| DESCRICAO SUFIXO
Conexao Elétrica: Cabo -
submersivel de 3 m (10") 0,6 m (2') 15,2 m (50') Saida de + 5Vcc “-5T”
Para outros comprimentos disponiveis, 1,5m (5" 18,3 m (60') (calibrada de 0 a 5 Vcc | (intervalos até 75k)
consulte a tabela - - em tensao) US$ 150
Estrutura: Aco inoxiddvel com 3,0m (10 19,8 m (65))
pH 17-4 45m (15) 22,8'm (75) Paradas Orgamento
Profundidade Submersivel: 6,0 m (20 30,4 m (100') de Sobrecarga especial
Intervalos de 5 a 10K: 3 m (10' ! ’ Ponte Dupla Orcamento
Intervalo de 20 a 50K: 6 m (20' 7,6 m (25 45,7 m (150°) P game
Intervalo de 75 a 500K: 15m (50') [ g 1 m (30') 60,9 m (200') especial
12,2 m (40') 91,4 m (300')
Cabo com comprimento personalizado disponivel.
CAPACIDADE
N°DO MEDIDORES BOTAODE | EXTREMIDADE
LB KG | MODELO COMPATIVEIS CARGA DE HASTE
5 2,3 | LSHD-5 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-014 REC-014M
10 4,5 | LSHD-10 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-014 REC-014M
25 11 LSHD-25 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-014 REC-014M
50 23 | LSHD-50 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M
100 45 LSHD-100 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M
250 114 | LSHD-250 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M
500 227 | LSHD-500 DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M
1000 455 | LSHD-1K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-038 REC-038M
2000 909 | LSHD-2K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M
3000 1,3T | LSHD-3K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M
4000 1,8T | LSHD-4K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M
5000 2,2T | LSHD-5K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-012 REC-012M
7500 3,4T | LSHD-7,5K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-100 REC-100M
10.000 4,5T | LSHD-10K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-100 REC-100M
15.000 6,8T | LSHD-15K DP41-S, DP25B-S, DPi8-S LBC-100 REC-100M
20.000 9,1T | LSHD-20K DP41-S, DP63900-S LBC-112 REC-112M
30.000 13T | LSHD-30K DP41-S, DP63900-S LBC-112 REC-112M
50.000 22T | LSHD-50K DP41-S, DP63900-S LBC-112 REC-112M
75.000 34T | LSHD-75K DP41-S, DP63900-S — —
100.000 45T | LSHD-100K DP41-S, DP63900-S — —
150.000 68T | LSHD-150K Consulte o DP41-S, DP63900-S — —
200.000 90T | LSHD-200K Departamento DP41-S, DP63900-S — —
de Vendas para
300.000 | 135T | LSHD-300K receberum | DP41-S, DP63900-S — —
400.000 | 180T |LSHD-400K orcamento | pP41-S, DP63900-S _ _
500.000 225T | LSHD-500K DP41-S, DP63900-S — _

Sao fornecidas completas com certificado de calibragado rastredvel pelo NIST em 5 pontos, dados de shunt de 59K e cabo de 3 m (10)).
Cabo padrao de 3 m (10)).
Observacgao: Intervalos acima de 300.000 Ib s&o calibrados a 300.000 Ib.

Exemplos de Pedido: LSHD-500, célula de carga impermedvel de intervalo até 500 Ib.
LSHD-20K, célula de carga impermedvel de intervalo até 20.000 Ib.
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