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AdAptAdores de dimensão pAdrão  
e BUCHA de redUÇão

U Projeto Robusto
U Disponível em Aço 

Inoxidável, Latão ou 
Aço Carbono

U Reduz até 1⁄8 NPT
U Adapta até 1 NPT

Buchas

Adaptadores

U Projeto de Anilha para 
Vedação de Pressão 
Positiva

U Construção Resistente 
em Aço Inoxidável ou 
Latão
U Para Tubos de 

Proteção de Diâmetro 
de 1⁄16" até 1⁄2"

 Para encaixes de 
compressão métrico, 
consulte a página C-8.

 Anilhas de Substituição - (pacote com 10)
 TuBo  Aço 
 DE  LATão  INoxIDáVEL  PTFE

 1⁄16 B-FER-1/16  SS-FER-1/16  T-FER-1/16

 1⁄8 B-FER-1/8 (18) SS-FER-1/8 (45) T-FER-1/8 (75)

 3⁄16 B-FER-3/16 (18) SS-FER-3/16 (45) T-FER-3/16 (75)

 1⁄4 B-FER-1/4 (18) SS-FER-1/4 (45)  T-FER-1/4 (75)

 5⁄16 B-FER-5/16 (20) SS-FER-5/16 (50) T-FER-5/16 (80)

 3⁄8 B-FER-3/8 (20) SS-FER-3/8 (50) T-FER-3/8 (80)

 1⁄2 B-FER-1/2 (30) SS-FER-1/2 (75)  T-FER-1/2 (115)

BUCim omeGALoK® * Encaixes disponíveis somente em aço inoxidável. 
Exemplo de pedido: RB-12-14-SS, bucha de 
redução macho 1⁄2 e fêmea 1⁄4 de aço inoxidável.

 PRoTEção MACHo CoMPRIMENTo 
 TuBo DE Rosca mm LATão 316 SS 
 pol. NPT (polegadas) Nº Do MoDELo Nº Do MoDELo

 1⁄16 1⁄16 24,6 (0,97) N/D SSLK-116-116

 1⁄16 1⁄8 26,2 (1,03) BRLK-116-18 SSLK-116-18

 1⁄8 1⁄8 30,0 (1,18) BRLK-18-18 SSLK-18-18

 1⁄8 1⁄4 35,6 (1,40) BRLK-18-14 SSLK-18-14

 3⁄16 1⁄8 31,0 (1,22) BRLK-316-18 SSLK-316-18

 3⁄16 1⁄4 46,0 (1,81) BRLK-316-14 SSLK-316-14

 1⁄4 1⁄8 32,8 (1,29) BRLK-14-18  SSLK-14-18

 1⁄4 1⁄4 37,6 (1,48) BRLK-14-14  SSLK-14-14

 5⁄16 1⁄4 39,1 (1,54) N/A SSLK-516-14

 3⁄8 1⁄4 40,4 (1,59) BRLK-38-14 SSLK-38-14

 3⁄8 3⁄8 40,4 (1,59) BRLK-38-38 SSLK-38-38

 3⁄8 1⁄2 46,0 (1,81) BRLK-38-12 SSLK-38-12
 

1⁄2 1⁄2 49,3 (1,94) BRLK-12-12 SSLK-12-12

Observação: PTFE somente pode ser utilizado com bucim de aço inoxidável. 
Exemplo de pedido: BRLK-18-18, bucim de latão 1⁄8 NPT para os tubos 
de proteção de 1⁄8" de DI.

BuCIM

ADAPTADoRES E BuCHAS

  Para fazer seu pedido
  RoSCA NP   PoLEgADAS PLANAS CoMPRIMENTo  LATão  Aço INoxIDáVEL 
 MACHo  FÊMEA DE HEx. TRANSVERSAL PoLEgADAS Nº Do MoDELo      Nº Do MoDELo
  ADAPTADoRES DE REDução
 1⁄8  1⁄4 11⁄8 1,50 RA-18-14-BR  RA-18-14-SS
 1⁄8  1⁄2  11⁄8 1,50 RA-18-12-BR  RA-18-12-SS
 1⁄4  1⁄2 11⁄8 1,69 RA-14-12-BR  RA-14-12-SS
 1⁄2   3⁄4 13⁄8 1,94 RA-12-34-BR  RA-12-34-SS
 1⁄2   1 15⁄8 2,16          —  RA-12-1-SS
 7⁄16-20   1⁄4    

9⁄16 1,25          —  RA-716-14M-SS
 7⁄16 -20  Fêmea 1⁄4  3⁄4 1,31          —  RA-716-14F-SS
  BuCHAS DE REDução
 1⁄4   1⁄8 7⁄8 1,09 RB-14-18-BR  RB-14-18-SS
 1⁄2   1⁄8 7⁄8 1,09 RB-12-18-BR  RB-12-18-SS
 1⁄2  1⁄4 7⁄8 1,09 RB-12-14-BR  RB-12-14-SS
 3⁄4  1⁄2   11⁄8 1,17 RB-34-12-BR  RB-34-12-SS
 1  1⁄2  13⁄8 1,36 RB-1-12-BR  RB-1-12-SS
 1  3⁄4 13⁄8 1,36 RB-1-34-BR  RB-1-34-SS
 11⁄4  3⁄4 13⁄4 1,48          —  RB-114-34-CS*
 11⁄4  1 13⁄4 1,48          —  RB-114-1-CS*
 11⁄2   1 2 1,56          —  RB-112-1-CS*
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  Para fazer seu pedido
 Proteção  Tubo de Proteção Métrica/Rosca NPT Tubo de Proteção Métrica/Rosca BSP afiada Tubo de Proteção Métrica/Rosca BSP paralela
 Tubo Macho Tipo de Nº do Modelo 316 Aço Inoxidável Tipo de Nº do Modelo 316 Aço Inoxidável Tipo de Latão   316 Aço Inoxidável
 DE  Roscas rosca em Latão Nº Do MoDELo rosca em Latão Nº do Modelo rosca Nº do Modelo Nº do Modelo 

 1,5 mm 1⁄8 NPT  BRLK-M15-18 SSLK-M15-18 BSPT  BRLK-M15-18T  SSLK-M15-18T BSPP  BRLK-M15-18P  SSLK-M15-18P

 3,0 mm 1⁄8 NPT   BRLK-M30-18  SSLK-M30-18 BSPT  BRLK-M30-18T  SSLK-M30-18T BSPP  BRLK-M30-18P  SSLK-M30-18P

 4,5 mm 1⁄8 NPT   BRLK-M45-18  SSLK-M45-18 BSPT  BRLK-M45-18T  SSLK-M45-18T    — N/A N/A

 6,0 mm 1⁄8 NPT   BRLK-M60-18  SSLK-M60-18 BSPT  BRLK-M60-18T  SSLK-M60-18T    — N/A N/A

 3,0 mm 1⁄4 NPT   BRLK-M30-14  SSLK-M30-14 BSPT  BRLK-M30-14T  SSLK-M30-14T BSPP  BRLK-M30-14P  SSLK-M30-14P

 4,5 mm 1⁄4 NPT   BRLK-M45-14  SSLK-M45-14 BSPT  BRLK-M45-14T  SSLK-M45-14T    — N/A N/A

 6,0 mm 1⁄4 NPT   BRLK-M60-14  SSLK-M60-14 BSPT  BRLK-M60-14T  SSLK-M60-14T BSPP  BRLK-M60-14P  SSLK-M60-14P

 8,0 mm 1⁄4 NPT   BRLK-M80-14  SSLK-M80-14 BSPT  BRLK-M80-14T  SSLK-M80-14T    — N/A N/A

 3,0 mm 3⁄8  —  N/A SSLK-M30-38    — N/A SSLK-M30-38T     — N/A SSLK-M30-38P

 6,0 mm 3⁄8 NPT   BRLK-M60-38  SSLK-M60-38 BSPT  BRLK-M60-38T  SSLK-M60-38T BSPP  BRLK-M60-38P  SSLK-M60-38P

 3,0 mm 1⁄2  —  N/A SSLK-M30-12 BSPT  BRLK-M30-12T  SSLK-M30-12T BSPP  BRLK-M30-12P  SSLK-M30-12P

 4,5 mm 1⁄2  —  N/A SSLK-M45-12 BSPT  BRLK-M45-12T  SSLK-M45-12T BSPP  BRLK-M45-12P  SSLK-M45-12P

 6,0 mm 1⁄2 NPT   BRLK-M60-12  SSLK-M60-12 BSPT  BRLK-M60-12T  SSLK-M60-12T BSPP  BRLK-M60-12P  SSLK-M60-12P

 8,0 mm 1⁄2 NPT   BRLK-M80-12  SSLK-M80-12 BSPT  BRLK-M80-12T  SSLK-M80-12T    — N/A N/A

Observação: PFA somente pode ser utilizado com bucim de aço inoxidável.
Exemplo de pedido: BRLK-M30-18, bucim de latão 1⁄8 NPT para tubo de proteção com DE de 3,0 mm.  
BRLK-M60-18, bucim de latão 1/8NPT para tubo de proteção com DE de 6,00 mm.

BUCim omeGALoCK  
mÉtriCo
PARA SoNDAS MéTRICAS E TuBoS DE PRoTEção

AdAptAdores de  
rosCA mÉtriCA

CoNVERTE RoSCAS IMPERIAIS E MéTRICAS

Latão

Aço 
Inoxidável

Exemplo de pedido: MTA1-1/8-1/8-BR, latão fêmea 1⁄8 NPT a macho 1⁄8-28 BSPT. 
MTA-1-1/8-1/8-SS, adaptador de rosca de aço inaxidável.

* ISO 228/1, BS 2779.

   Para fazer seu pedido
 RoSCA   MACHo PLANoS CoMPRIMENTo LATão Aço INoxIDáVEL 
 NPT  BSPT* mm mm Nº Do MoDELo Nº Do MoDELo
 1⁄8  1⁄8 -28 14 27,7 MTA1-1/8-1/8-BR MTA1-1/8-1/8-SS
 1⁄4  1⁄4 -19 19 36,1 MTA1-1/4-1/4-BR MTA1-1/4-1/4-SS
 3⁄8  3⁄8  -19 22 38,1 MTA1-3/8-3/8-BR MTA1-3/8-3/8-SS
 1⁄2  1⁄2 -14 27 49,3 MTA1-1/2-1/2-BR MTA1-1/2-1/2-SS
 3⁄4  3⁄4 -14 34  51,3 MTA1-3/4-3/4-BR MTA1-3/4-3/4-SS
 1  1-11 41 58,4 MTA1-1-1-BR MTA1-1-1-SS
 BSPT*  NPT
 1⁄4 -19   1⁄4 19 36,3 MTA2-1/4-1/4-BR MTA2-1/4-1/4-SS
 3⁄8  -19   3⁄8 22 38,4 MTA2-3/8-3/8-BR MTA2-3/8-3/8-SS
 1⁄2 -14  1⁄2 27 49,8 MTA2-1/2-1/2-BR MTA2-1/2-1/2-SS
 NPT  BSPP
 1⁄8  1⁄8 -28 14 25,1               – MTA3-1/8-1/8-SS
 1⁄4  1⁄4 -19 19 33,5 MTA3-1/4-1/4-BR MTA3-1/4-1/4-SS
 3⁄8  3⁄8  -19 22 35,8 MTA3-3/8-3/8-BR MTA3-3/8-3/8-SS
 1⁄2  1⁄2 -14 27  44,2 MTA3-1/2-1/2-BR MTA3-1/2-1/2-SS
 3⁄4   3⁄4 -14 34 48,0 MTA3-3/4-3/4-BR MTA3-3/4-3/4-SS
 1   1 -11 41 53,3 MTA3-1-1-BR MTA3-1-1-SS
  BSPP  NPT
 1⁄4 -19   1⁄4 19 27,4 MTA4-1/4-1/4-BR MTA4-1/4-1/4-SS
 3⁄8  -19   3⁄8 22 32,3 MTA4-3/8-3/8-BR MTA4-3/8-3/8-SS
 1⁄2 -14  1⁄2 27 41,9 MTA4-1/2-1/2-BR MTA4-1/2-1/2-SS


