CALIBRADORES DE PROCESSO
ROBUSTOS E PORTATEIS

CALIBRATORES
PORTATEIS DE
CORRENTE E TENSAO

v Display com Luz de Fundo P8L422A

para Maior Visibilidade

em Locais com Pouca

Luminosidade ou a Noite
v Teclas de Alcance Médio
v~ Saida para1V,10V ou

10 mA, Dependendo do

Intervalo Pré-Selecionado.

. ~ . PCL422A

v+ Alimentacao Embutida de tamanho inferior

20 V para Acionamento de ao real, completo,

incluindo conjunto

Loop de Corrente ) de cabos, estojo

1+~ Dois Modos de Operacéo flexivel, bateria de
(Fonte e Simulacgao) operacio.

ESPECIFICACOES
Exatidao: 0,05% do fundo de
escala

Intervalos: 0 a 19,99 mA,
0a 1,999V, 0 a 19,99V

Temperatura Operacional:

-18 a 40°C (0 a 104°F)
Estabilidade com a Temperatura:
50 ppm/°C

ﬁrﬂm‘?c'i‘;??am Bateria de 9V fmalie== A 1 5 Ajustes Pré-Calibrados:
Peso: 340 g (12 02) e ¥ 4,8,12,16 e 20 mA
Dimensdes: 145 x 80 x 36 mm milliam 1 Operacdo com Apenas

(5,7 x 3,15 x 1,43") Uma Mao

Dois Modos Operacionais

1. Fonte: A unidade controla a
corrente de loop e fornece a

“ CALIBRADORES DE

SUTCNENS  [00P EM MINIATURA

—

PCL401

2. Simulacéao: A Unidade Controla
a Corrente de Loop, Utilizando
Alimentacao Externa de Loop

ESPECIFICACOES

Exatidao: +0,075% do fundo de escala
Estabilidade com a Temperatura:

100 ppm/°C

Alimentacao Interna: Bateria de 9V
(inclusa)

Alimentacao Externa: Maximo de até
30VCC

Maxima Resisténcia de Loop: 300 Q
Temperatura Operacional: -18 a 49°C
(0 a 120°F)

Alimentacao: Bateria de 9V (incluida)
Duracao da Bateria: >25 h
Dimensdes: 97 mm A x 61 mm L x 25
mm P (3,8 x 2,4 x 1,0")

D-98 Peso: 227 g (8 0z)

PCL401 em tamanho real,
completo, com cabos de 203 mm
(8”) e garras jacaré, bateria de 9V
e manual de operacao.

excitacao de loop de até 30 VCC
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