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FIO E CABO PARA SENSOR  
E TRANSDUTOR 
COMPRIMENTOS DE BOBINAS CONVENIENTES

Fio isolado de 
BITOLA FINA

CABO MULTICONDUTOR 
DO TIPO FITA

CABO MULTICONDUTOR 
BLINDADO

U	3 Mils PTFE parede
U	Trançado Único
U	PFA Extrudado
U	Excelente em Vácuo
U	Não Inflamável

O processo de recobrimento de fio 
da OMEGA garante comprimentos 
contínuos de até 304 m (1000'). Este 
fio é ideal para conectar sensores 
de deformação/tensão a blocos e 
terminais desencapados soldados.

U	10 a 50 condutores  
de 28AWG 

U	Classificação PVC para 
105°C (221°F) 

U	Codificado por cores
U	Rolos de 30,5 m (100')

Os cabos de fita da OMEGA são 
condutores pré-isolados com 
PVC. O código de cores facilita 
na identificação e rastreamento 
do circuito. O cabo multicondutor 
pode ser facilmente reduzido para 
qualquer comprimento desejado 
em diversos usos.

U	Fios de cobre estanhado 
24 AWG 

U	Isolamento de PVC
U	Blindagem de alumínio-

poliéster com fio dreno #24
U	Revestimento Total de PVC
U	Rolos de 30,5 m (100')

O cabo blindado fornece alta 
condutividade e imunidade de ruídos 
necessárias para conexões de 
instrumentação a transdutores. Ele é 
adequado para sinais de tensão de 
nível baixo e alto e corrente de mA 
em ambientes de altos EMI/RFI.

WIRE END

O cabo tipo fita e não isolado pode ser utilizado 
para fazer conexões de fio jumper entre blocos 
do sensor de deformação/tensão e os blocos 
de terminal conectável. Estes cabos podem ser 
soldados no local e se dobram facilmente. 

	�Para fazer seu pedido
		  Nº DO	 DIÂMETRO em	 COMPRIMENTO 
	 MODELO	 mm (polegadas)	 m (pés)
	TFCP-003-50	  0,076 (0,003)	 15,2 (50)

	TFCP-003-100	  0,076 (0,003)	 30,5 (100)

	TFCP-003-500	   0,076 (0,003)	 152 (500)

	TFCP-005-50	  0,127 (0,005)	 15,2 (50)

	TFCP-005-100	  0,127 (0,005)	 30,5 (100)

	TFCP-005-500	  0,127 (0,005)	 152 (500)

	TFCP-010- 50	  0,254 (0,010)	 15,2 (50)

	TFCP-010-100	  0,254 (0,010)	 30,5 (100)

	TFCP-010-500	 0,254 (0,010)	 152 (500)

	TFCP-015- 50	  0,381 (0,015)	 15,2 (50)

	TFCP-015-100	  0,381 (0,015)	 30,5 (100)

 	TFCP-015-500	 0,381 (0,015)	 152 (500)

	TFCP-020-50	  0,508 (0,020)	 15,2 (50)

	TFCP-020-100	  0,508 (0,020)	 30,5 (100)

	TFCP-020-500	  0,508 (0,020)	 152 (500)

	TFCP-032-50	  0,813 (0,032)	 15,2 (50)

	TFCP-032-100	  0,813 (0,032)	 30,5 (100)

	TFCP-032-500 	 0,813 (0,032)	 152 (500)

	  	 Nº DE 
	 Nº DO MODELO	 COND.
	 RC4-100	 4
	 RC10-100	 10
	 RC14-100	 14
	 RC16-100	 16
	 RC20-100	 20
	 RC26-100	 26
	 RC50-100	 50

	 Nº DO	 Nº DE	 DE NOM em 
	 MODELO	 COND.	 mm (polegadas)
	 TX2-100	 2	 3,18 (0,125)
	 TX4-100	 4	 4,83 (0,190)
	 TX8-100	 8	 5,59 (0,220)
	 TX15-100	 15	 7,11 (0,280)

Também disponível em comprimentos de 
200, 500, e 1000'.

	 Nº DO MODELO	 DESCRIÇÃO
	 RLF-012-004-50	� Fio chato de cobre estanhado,  

2 μ de cobre 0,30larg. mm x 0,10 
prof. mm (0,0118 x 0,004”)

CABO tipo FITA


