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Para Fazer o Pedido
Nº do modelo Descrição
CN-N480D Controlador de temperatura com entrada USB; saída de controle com um relé SPST  

e um pulso de tensão

Controlador de Temperatura 
1⁄16 DIN

CN-N480D

U  Display vermelho para a 
variável medida e verde 
para o set point

U  Entrada para 
termopares J, K, S,  
T, E, N, R e Pt100

U  Alimentação:  
100 a 240 Vca/cc

U  Rampa e Patamar: 
realiza uma rampa e um 
patamar temporizado

U  Auto-sintonia dos 
parâmetros PID

U  Detecta qualquer falha 
do sensor

U  Menu de programação 
simplificado facilita 
a configuração pelo 
operador

U  Proteção de acesso ao 
teclado por hardware

U  Circuito extraível pelo 
frontal

O Controlador de Temperatura 
CN-N480D substitui com 
inúmeras vantagens os obsoletos 
controladores analógicos por 
reunir extrema simplicidade de 
operação com a alta precisão 
dos instrumentos digitais 
microprocessados. De baixo custo 
e de fácil implementação, aceita 
termopares e termorresistências 
Pt100, possui saída de controle 
com um relé SPST e um pulso 
de tensão e display duplo 
que permite fácil e rápida 
interpretação sobre o processo. 
Com sintonia automática 
dos parâmetros PID e menu 
de programação de fácil 
interpretação, permite ser 
manipulado por operadores 
com pouca experiência em 
instrumentação. 

CN-N480D mostrado 
em tamanho real.

Especificações
Teclas em: silicone
Painel frontal: IP65, Policarbonato 
UL94 V-2
 Caixa: IP20, ABS + PC UL94 V-0
Dimensões: 48 x 48 x 110 mm


