Indicador Universal

DP-N1040i

3VEAR C €
WARRANTY

v Entrada para Termopares J, K, T, N, R,
S, B, E, Pt100,0 a 20 mA, 4 a 20 mA,
0a50mV,0a5Ve0a10V,sem
Qualquer Alteracao de Hardware
ou Recalibracao

v Offset de Indicacao, Permite Alteracoes
no Valor Medido

1~ Saida Analégica para a Retransmissao
da Variavel Medida (0 a 20/4 a 20 mA)

1 Até 2 Alarmes com Funcao
Programavel

1 Até 2 Saidas Tipo Relé: 1 SPDT,
1 SPST-NA

1 Funcoes de Alarme: Minimo, Maximo,
Diferencial, Diferencial Minimo,
Diferencial Maximo e Sensor Aberto

v Funcao Bloqueio Inicial de Alarme

v Funcao Flash Alarm (Indicacao Pisca
na Codicao de Alarme)

1 Detecta Qualquer Condicao de Falha
no Sensor

1 Protecao da Configuracao com Senha
de Acesso

1 Numero de Série Eletronico Indelével
com 8 Digitos Acessivel pelo Display

1 Possibilidade de Resgate da Calibracao
de Fabrica

1 Fonte de Alimentacao Chaveada
Universal Confere Alta Precisao ao
Instrumento Mesmo em Condicdes de
Oscilacoes na Tensao da Rede

1 Modelos com Fonte de Tensao
Auxiliar 24 Vcc para Alimentacao de
Transmissores de Campo

1 Modelos com Comunicacao Serial
RS485

DP-N1040i, mostrado
em tamanho real.

O Indicador Universal DP-N1040i reiine em um pratico
e compacto gabinete Y16 DIN a extrema simplicidade
de operagdo com a alta precisdo dos instrumentos
digitais microprocessados usados na monitoracao de
variaveis analégicas.

De baixo custo e de facil implementacéao, o
DP-N1040i é compativel com os principais
termopares, termorresisténcias Pt100 e sinais |
ineares como 4 a 20 mA e milivolt.

Com escala programavel pelo teclado e ponto decimal
configuravel, permite ser manipulado por operadores
com pouca experiéncia em instrumentacgao.

Especificacoes
Dimensodes: 48 x 48 x 80 mm
Alimentacao:

100 a 240 Vca (+10%), 50/60 Hz

48 a 240 Vce (=10%)

24 a 240 Vcc (+10%) - consulte vendas
Resolucao:

Interna: 32767 niveis (15 bits)

Do Display: 12000 niveis (de -1999 até 9999)
Taxa de Leitura da Entrada: até 55 por segundo
Precisao:

Termopares J, K, T, E: 0.25% do span 1°C

Termopares N, R, S, B: 0.25% do span 3°C

Pt100: 0.2% do Span

4a20mA,0a50mV,0a5V,0a10V: 0.2 % do span
Certificagoes: CE, UL
Peso Aproximado: 75 g

Para Fazer o Pedido

N° do modelo Descricao

DP-N1040i

Indicador universal compacto

Acompanha software gratuito disponivel para download no site.



