Indicador Universal

de Processos

DP-N1500

-3 YEAR

WARRANTY

v Facilmente Configuravel Pelo
Teclado Frontal

v~ Filtro Digital Ajustavel
” Resisténcia de Entrada

v+ 0 a 50 My, Pt100 e Termopares: 10 m

1+ Medicao De Pt100: Circuito a 3 Fios
Corrente 750 Ma

v Aceita e Lineariza Sinais 4 a 20
ma Nao Lineares Provenientes de
Transmissores de Termopares

v Protecao do Teclado

v Funcoes de Alarme: Alto, Baixo,
Diferencial Alto, Dif. Baixo, Ruptura do
Sensor

1 Display com 6 Digitos de Alto Brilho e
13 mm de Altura

v Funcao Hold e Detecao de Picos
Minimo e Maximo

1 Saida 4 a 20 Ma para Retransmissao da
Variavel de Processo (Opcional)

1+ Comunicacao Digital RS485 Modbus
RTU (Opcional)

v Alimentacao 100 a 240 Vca/CC, 50/60 Hz
por Fonte Chaveada

Os Indicadores Universais de Processos DP-N1500
s&o versateis instrumentos usados na monitoragéo de
variaveis analdgicas na grande maioria de processos
industriais e de laboratério.

De facil e rapida configuragéo pelo teclado frontal, o
DP-N1500 é compativel com os principais termopares,
termorresisténcias Pt100 e sinais lineares como
0a20 mA, 4 a 20 mA ou milivolt.

O indicador possui escala programavel pelo teclado,
ponto decimal configuravel, fonte de 24 V para
excitacao de transmissores remotos, display de facil
leitura, alimentag&o universal por fonte chaveada

e até 4 relés de alarme com 6 opgdes de fungao,
retransmissao da variavel medidaem 4 a20 mA e
comunicacao digital RS485 com protocolo MODBUS .

DP-N1500, mostrado
em tamanho menor
que seu original.

Especificacoes
Entrada Configuravel Para:
Termopares tipos J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0 a 20 Ma,
4a20Ma,0a50Myv,0a10Vcc E0ab5Vcc;
Resolucgao do Display: De 62000 niveis
Precisao:
Termopar J, K, T, E e N: 0.25% da Faixa Maxima +1°C
Termopar E,R,S e B: 0,25% da faixa maxima +3°C
Pt100: 0,20% da faixa maxima
Corrente e Tensao Linear: 0,20% da faixa maxima
Amostragem da Entrada: 15 medidas/S para V, Mv e Ma;
e 5 medidas/S demais sinais
Alarmes: 2 relés de alarmes spdt 3 A/250 Vca na versao
basica e mais 2 relés opcionais spst 1,5/240 Vca, todos
com possibilidade de temporizagéo e bloqueio
de religamento
Teclas Em: Silicone
Painel Frontal: IP65, Policarbonato UlI94 V-2
Caixa: IP20, Abs + Pc UI94 V-0
Operacao: 5 a 50°C, 30 A 85% ur, sem condensagéo
Dimensodes: 48 x 96 x 92 mm, recorte de painel
45 x 93 mm
Peso Aproximado: 250 g
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