Indicador Universal

DP-N1540
3VEAR C E

v Entrada para Termopares J, K, T, E, N,
R, S, B,Pt100,0 a50 mV, 0 a 5 Vcc,
0a10Vcc,0a20mAed4a20mA

+ Unidades de Temperatura °C e °F
1 Ajuste de Offset de Indicacao
v~ Filtro Digital Ajustavel

1+ Indicacao de Decimais nas Medicoes
de Temperatura

1 Limite de Indicacao Configuravel de
-1999 a 30000

1 Taxa de Leitura de Até 50 Medidas
por Segundo

1 Dois Alarmes com Saida Tipo Relé
SPST de 1,5 A/240Vca

v Funcoes de Alarme: Minimo, Maximo,
Diferencial, Diferencial Minimo,
Diferencial Maximo e Sensor Aberto

1 Bloqueio Inicial de Alarme

1 Teclas de Funcao Programaveis

1 Integracao da Entrada Analdgica

1 Totalizacao por Integracao no Tempo

1 Ajuste da Faixa de Indicagao Utilizando
Sinal de Entrada

v~ Histerese de Alarme

v+ Funcao Flash (Display Pisca Quando
em Alarme)

1 Conectores Traseiros Removiveis
1+ Amplo Display com 14 mm de Altura

v Disponivel Software de Configuracao
Gratuito

O Indicador universal DP-N1540 utiliza alta
tecnologia para atender aplicaces exigentes com
alta confiabilidade. Baseado em uma plataforma de
hardware avancada e robusta, o DP-N1540 pode ser
configurado através do teclado ou através da interface
USB. A interface USB facilita a tarefa de configuracao
do indicador. Permite, por exemplo, a multiplicacdo de
uma configuracdo padrao com extrema facilidade.

Além desta facilidade, esta interface USB permite
também monitorar o valor medido pelo instrumento
através do computador.

DP-N1540, mostrado
em tamanho menor
que seu original.

Seu gabinete tem profundidade de apenas 33 mm,
o que facilita a instalagao em painéis elétricos.
Possui até dois relés de alarme e fonte de 24 V para
alimentagéo de transmissores.

Especificacoes
Registro dos Valores: Maximos e minimos indicados,
resgatados pelo teclado
Senha de Protecao da Configuracao
Fonte de Tensao: Auxiliar de 24 Vcc
Interface USB: Para configuragdo e monitoracao
Resgate: da configuragéo de fabrica
Indice de Protecao:
Frontal: IP65
Parte Traseira: IP30
Teclado: Em silicone
Material da Caixa Plastica: Policarbonato UL94V2
Certificado: CE e UL
Dimensoées: 96 x 48 x 33 mm
Alimentacéo:
100 a 240 Vca/cc
12 a 24 Vcc/24 Vea
Porta: USB presente em todas as versoes
Peso Aproximado: 75 g

Para Fazer o Pedido

N° do modelo Descricao

DP-N1540 Indicador universal robusto

Acompanha software gratuito disponivel para download no site.



