Indicadores de Temperatura
de Alta Exatidao

Modelos Simples e de Seis Canais

Série DP460

.oe2 ANDS
GARANTIA
Medidor de BaseDP460.
Sonda KTSS-14G-12,
Modelos de entrada de temperatura b vendida separadamente.
1~ Exatidao de 0,5°C (0,9°F) "

v~ Entrada de termopar selecionavel:
J,KTER,SeB

v Entrada RTD: 0,00385 ou alfa 0,00392

v Auto-resolucéao de 0,1°/1°

v °F/I°C Modelos de Entrada

Comutavel de Corrente e Tensao a
v Corrente e Tensao selecionavel SET
v 0,02% de Exatidao, Repetitividade de 1 Digito
1~ Botao de escala Digital e offset
1 Intervalo do display de -999 a 9999
1 DP460-E tem uma fonte de alimentacéao

de excitacao do transmissor/transdutor

Modelos de entrada de Sensor 0 OMEGA

de Deformacéao/Tenséao e célula de carga

1 0a5mV/Ve0ab50 mV selecionavel

v~ Botéao para Intervalo de Display Digital . .

1~ -999 to 9999 Display Range Medidor DP461 com alarme integral.

v Fonte de alimentacao de excitacao
incorporada de 10 Vcc

1~ Botao para Auto Tara

Opcional

v Entradas multicanal (para unidades sem
fonte de alimentacao de excitagao)

1 Relés de alarme unico ou duplo de 5A

&,
VIEW

L£E OMEGA

Selecao de tipo de entrada
rapida através de Interruptor

by Medidor DP462 com multientradas.
Rotativo Interno .
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DP460
<Y Medidor de base

Sonda KTSS-14G-12, vendida separadamente.

Acesse omega.com/ktss_jtss_chb

A série DP460 é projetada para
uma variedade de temperatura,
corrente, tensao, calibre de sensor
de deformacao/tenséao e aplicacdes
de medicdes de célula de carga.
Excelente exatiddo e tamanho
pequeno se combinam para torna-lo
a escolha ideal para a maioria das
aplicagbes industriais.

Os modelos de temperatura DP460-T

e DP460-IDT apresentam uma unica
resolucéo automatica de 0,1° ou 1°

(a menos que o instrumento seja
programado para exibir apenas

em1°). Selecione entre nove sensores
de temperatura ou tipos de termopatr, J,
K, T,E, R, S eBou100 ohms; O RTD
de platina, de 3 fios, é para 0,00385

ou 0,00392. Por tras das lentes cada

um destes nove termopares, pode ser
selecionado através de um interruptor
rotativo em miniatura. Nenhuma
calibragdo é necessaria para alternar
entre os tipos de termopar. Outro
comutador PID miniatura seleciona entre
o display de °F ou °C.

Os modelos de tensdo DP460-V
permitem a escolha entre mA ou
tensao de entrada através de um
interruptor facilmente acessivel por
trés das lentes frontais. O fundo de
escalaéde0a20mAou0aioV.
Estes ou gualquer subconjunto (por
exemplo, de 4 a20 mA, 1 a 5V) podem
ser utilizados. Dois botdes simples,
convenientemente localizados por tras
da lente separaveis, séo utilizados para
definir o zero (Lo), a escala completa
(Hi) e um ponto decimal. O indicador
pode ser escalado dentro de seu amplo
display de contagem de -999 a 9999.

Os modelos de calibre de deformagao/
tensao mecanica DP460-S sao
compativeis com os dois tipos

(2 mV/V, 3 mV/V, 4 mV/V) de
transdutores e de saida superior,
medidores de deformacéo/tenséao
mecanica por semicondutor (10 mV/V,
20 mV/V, 30 mV/V). Seu projeto

de microprocessador e circuito
relaciometrico de medigéo, garantem
alta exatidao com repetibilidade superior.
O dimensionamento e calibragem do
DP460-S para exibir as unidades de
engenharia resultantes da entrada

de sensor de deformagao/tensao séo
semelhantes nos modelos DP460-V.
Nao existem esforcos e nem formulas
complicadas para configurar as faixas
de ganho do interruptor PID. Ele pode
ser sensivel para niveis tao baixos
quanto contagens de 1 1V e pode ser
escalado dentro de um seu amplo
display de contagem de -999 a 9999.

DP461
Medidor com alarme integral

A op¢éo de alarme fornece um

unico ponto de controle (ALM) ou

ou dois (ALM2), que podem ser
definidos para qualquer faixa escala
de medicao da série DP460 .

O usuario ajusta digitalmente o ponto
de controle, pressionando os dois
botdes localizados no painel frontal.
A selecao de alarme (simples) Hi ou
Lo ou (duplo) alarmes Hi e Lo, faz-
se ao mover um jumper localizado
na placa opcional. Vocé pode exibir

o) Bonto de controle, pressionando

0 botéo de visualizagao no painel
frontal. Uma luz no painel frontal
acende vermelho para o alarme
simples ou vermelho/amarelo (alarme
duplo) quando o alarme é acionado.

A série DP462 tem a capacidade,
em sua opc¢ao de entrada, de
alternar entre até seis entradas

de sensor do mesmo tipo. Um
interruptor rotativo em miniatura,
acessivel a partir do painel frontal,
permite alternar entre as entradas.
O interruptor € um bloco liga/desliga
rapido, localizadg na parte traseira
do instrumento. E facil alterar um
modelo basico de DP460 e
adicionar a placa de multi-entrada
(DP460-206) em campo.

A placa de adaptador do gabinete,
facilita a montagem dos indicadores
da série DP460 em gabinetes padréo
de 483 mm (19"). Quatro versoes
estao disponiveis para a montagem
dos os indicadores 1, 2, 3 ou 4.

Tipos e Faixas de Entrada

CHANNEL
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DP462
Medidor com multientradas

Todos os itens sao mostrados em escala reduzida.

Especificacoes comuns
Display: Quatro LEDs de 7
segmentos vermelho / laranja de
14,2 mm (0,56") de altura
Repetibilidade: Contagem +1
Estabilidade na temperatura
Zero: 1 uV/°C
Extensao: 0,01% de leitura/°C
Poténcia: 115/230 Vca selecionavel
(+ 10%), 50 a 60 Hz, 400 Hz
Rejeicao de ruido
NMRR: 60 dB/50/60Hz (+ 0.1 Hz)
CMRR: 120 dB/50/60Hz
(= 0,1 Hz com 250 nao balanceado)
Protecao de Sobrecarga (ligado
a terra): Entradas cruzadas, durante
1 minuto T/C até 250 Vca/ce, V + a
V - RTD até 62 Vca/cc, V +ou |
Intervalos de Ambiente
De operacéo: 5 a 45°C
(41a113°F)
Armazenamento: -40 a 65°C
(-40 a 149°F)
Umidade: 80 a 90% UR, sem
condensacao
Graduacao do contato do relé
de alarme
5 A/120 VCA (carga nao indutiva),
forma C (SPDT)

Resolucgéao 1° Resolucao 0,1°
Tipo de Entrada Intervalo Exatidao* Intervalo Exatidao*
Ferro- J -337 a 1403°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F
Constantan -205 a 762°C 0,03% -99,9 a 761,8°C 0,5°C
CHROMEGTo®- K -331 a 2510°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F
ALOMEGA® -202 a 1377°C 0,03% -99,9 a 999,9°C 0,5°C
Cobre- T -346 a 775°F 0,03% -99,9 a 754,6°F 0,9°F
Constantan -210a 401°C 0,03% -99,9 a 401,4°C 0,5°C
CHROMEGA® E -338 a 1835°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F
Constantan -205 a 1002°C 0,03% -99,9 a 999,9°C 0,5°C
Pt-Pt13% Rh R 32 a 3216°F 0,05% 2 ‘ )
Pt-Pti0% Rh /S | 0a1769°C 0,05% | naodisponivel
Pt30% Rh- 316 a 1829°C 0,05% T ‘ )
Pt6% Rh- 60123325°F | 005% | naodisponivel
Pt100 -329 a 1563°F 0,03% -99,9 a 999,9°F 0,9°F
385 ou 392 -200 a 851°C 0,03% -99,9 a 850,8°C 0,5°C
Processo 0a20mAou0a 10 VCC, Escalavel -999 a 9999 0,02%t
Deformacao/
Tensdo Mecénica | 0a50 mV ou0a500mV, Escaldvel -999 a 9999 0,02%:

* Exatiddo € % na leitura + 1 digito. t Para a deformagado/tensdo mecénica, baseie-se nas
especificacoes de exatidao do DP460-S




DP460-E é mostrado em escala reduzida

«£LXEOMEGA praso

O pratico botao de pressao de escala permite
que o DP460-E exiba de -999 para 9999

Embalagem: Plastico preto, uma

peca, terminagdes a parafuso

Embalagem: 40 alt. x 90 larg. x
13 mm diam.
(1,57 x 3,54 x 5,35")

Moldura: 48 x 96 mm (1,89 x 3,78")

Recorte do painel: % DIN, 45 x

92 mm (1,77 x 3,62")

Peso: 454 g (1 Ib)

DP460-T e DP460-R
Impedancia de entrada:
Termopar, RTD de 20MQ, 16,9 kQ
RTD: 16,9 kQ + V + entrada - |
entrada

Erro do fio de chumbo RTD: Com
corrente de excitacdo de 150 pA,
40 mQ/Qde igual resisténcia

emV + e Vleads e 1/Q/kQ nao
balanceado, nos cabos V + ou V-
Juncao de referéncia do
termopar: Interno, automatico,
0,03%°C/°C, 5 a 45°C (41 a 113°F)
Detecao de Pausa:

Upscale = 50 nA

Taxa de atualizacao do ponto:

2 por segundo nominal (leituras

de 1°); 1 por segundo nominal
(leituras de 0,01 °)

Opcao de multientrada

Exatidao: Adicionar + 0,5 °C/+ 1°F
a exatidao do instrumento

DP460-E e DP460-V
Taxa de leitura: 2 por segundo
nominal
Impedancia de entrada:
Tensao: 1 MQ, corrente: 5 Q
Excitacao:
DP460-E: 10 VCC (+ 5%)
incorporado, 30 mA
DP460-V: Sem alimentacao

LEOMEGA pps6
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Intervalo: 0,01%da leitura/°C

Taxa de leitura: 2 por segundo
nominal

Impedancia de entrada:

Entradas =-1 MQ

Sentido de excitacédo: 1 MQ
Técnica de medicgao:

Dupla inclinagao, relaciométrico, max.
diferencial de entrada

Excitacao: 10 VCC (+ 5%) incorporada,
30 mA

Opcoes de Entrada e saida

DP460 é mostrado em tamanho real

DP460-S

Intervalo de escala do display:
-999 para 9999

Exatidao:

De 0 a 5 mV/v: sensibilidade +0,02%
da leitura, = 1 contagem para
sensibilidades < 2 pV/ct; +0,02% da
leitura, + 4 cts para sensibilidades
= 2 pV/contagem

De 0 a 50 mV/v: sensibilidade
+0,02% da leitura, = 1 ct para
sensibilidades = 20 V/ct; +0,02% da
leitura, + 4 cts para sensibilidades

= 20 pV/contagem. N° do modelo| Descri¢ao
Sensibilidade (minimo 1 DP460-ALM | Placa de alarme de 5A
exposicao contagem): DP460-ALM2 | Placa de alarme
0 a5 mV/v: no maximo 1 pV/ de 5A duplo
contagem, contagem minima DP460-206* | placa de entrada
1 exposicao de 6 canais
0 a 5 mV/v: maximo 10 uV/contagem |DP460-403 | placa de entrada

de 3 canais

Estabilidade com temperatura

*DP460-206 nao pode ser usado com
zero:1 pV/°C P

modelos com entradas “-E” ou “-S”.

Para fazer seu pedido

Model No. Description

DP460-(*) Medidor de base

DP461-(*) Medidor com saida de relé de alarme simples
DP461A-(*) Medidor com saida de relé de alarme duplo
DP462-(*) Medidor com entradas de seis canais

E fornecido completo com manual de usudrio e etiquetas auto-adesivas da unidade de engenharia
para o painel frontal.

*Inserir “T” para termopar de entrada, “RTD” de RTD de entrada, “V” de tenséo, “E” para tensdo com
excitagdo de 10 Vcc, “S” para entrada de Deformagao/Tensao Mecéanica com excitagdo de 10 Viece
Nota: entradas E e S ndo estao disponiveis para os modelos DP462.

Placas de adaptador de gabinete estao disponiveis para montagem de 1 a 4 indicadores em um
gabinete padrdo de 483 mm (19").

4 modelos: DP460-RKS1, DP460-RKS2, DP460-RKS3, DP460-RKS4.

O programa de garantia estendida OMEGACARE®" esta disponivel para os modelos apresentados
nesta pagina. A OMEGACARE®" cobre pecas, mdo de obra e empréstimos de equivalentes.
Pergunte a seu representante de vendas para obter mais detalhes quando fizer um pedido.
Exemplo de encomenda: DP462-T, base de medicdo com termopar de multi-canal de entrada.
As garantias para OCW-3 OMEGACARE®" estendem-se por 2 anos, tolalizando 5 anos.
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