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(1,13")

9,7 mm (0,38") dia.
150 mm (6")

  150 mm (6")
 6,4 mm (0,25") OD dia.

A

*Especificar o tipo de junção: “E” (exposta), “G” (aterrada) ou “U” (não aterrada).
†Para os demais comprimentos disponíveis, consulte o Departamento de Vendas
Para pedir com bainha Inconel, altere “SS” em número de modelo para “IN”. Exemplo: HKMTIN-125G-6, sem custo adicional.
Exemplo de pedido: sonda da junta de transmissão sub-miniatura HKMTSS-125G-6, tipo K, bainha de aço inoxidável com OD de 1,5 mm 
(0,125"), 150 mm (6") de comprimento, junção aterrada.
**Para temperatura mais alta e avaliação de estabilidade, altere “SS” ou “IN” para “XL”.

 Lista de Descontos
	1–10 Unidades..................Líquido
	11–24 Unidades.................... 	10%
	25-49 Unidades..................... 	20%
	50 e acima..........Consulte vendas

Nota: Sondas de 1,02 mm (0,040") de diâmetro e maiores fornecidas com junções de transição moldadas. Sondas de tamanho menor 
fornecidas com junções de transição de aço inoxidável. Todas as sondas tipo-N são fornecidas com junções de transição de aço inoxidável.

U	 Feita a partir de limites especiais de erro de material
U	 Comprimentos de 150 mm (6") e de 300 mm (12")  

em estoque†

U	 Diâmetros de bainha de 0,25 mm (0,010")  
a 3,18 mm (0,125")

U	 bainha 304SS ou Inconel
U 	Junção aterrada, não aterrada ou exposta
U	 Padrão de fios de chumbo revestidos de Teflon®  

914 mm (36")
U  Junção de transição moldada em polímero de cristal 

líquido isento de cádmio ecologicamente correto 
classificada para 260°C (500°F)

PROBE  TIPS CUT AW AY   AR T 
Aterrada Exposta Não aterradaNão aterrada

PROBE  TIPS CUT AW AY   AR T 
Aterrada Exposta Não aterradaExposta

PROBE  TIPS CUT AW AY   AR T 
Aterrada Exposta Não aterradaAterrada

Sondas estilo junção de transição  
para alta temperatura
Construção modelada

 FIOS DE TERMOPAR

ELIMINA DESVIOS EM ALTA TEMPERATURA
DESEMPENHO MÁXIMO DO ENCAPEAMENTO

Disponível no Tipo K ou Tipo N, Consulte o setor
de Vendas para obter as Especificações e Preços

	Para fazer seu pedido
	 Liga do	 Diâmetro da Bainha em	 Modelo nº 150 mm (6")	 Modelo nº 300 mm (12")
	 Termopar	 mm (polegadas)	 de comprimento	 de comprimento	
	 Ferro-	 0,25 (0,010)	 HJMTSS-010(*)-6	 HJMTSS-010(*)-12 
	 Constantan	 0,50 (0,020)	 HJMTSS-020(*)-6	 HJMTSS-020(*)-12 
	 304 SS	 0,75 (0,032)	 HJMTSS-032(*)-6	 HJMTSS-032(*)-12 
	 Bainha	 1,0 (0,040)	 HJMTSS-040(*)-6	 HJMTSS-040(*)-12 
		  1,5 (0,062)	 HJMTSS-062(*)-6	 HJMTSS-062(*)-12 
		  3,0 (0,125)	 HJMTSS-125(*)-6	 HJMTSS-125(*)-12
	 CHROMEGA®	 0,25 (0,010)	 HKMTSS-010(*)-6	 HKMTSS-010(*)-12 
	 ALOMEGA®	 0,50 (0,020)	 HKMTSS-020(*)-6	 HKMTSS-020(*)-12 
	 304 SS	 0,75 (0,032)	 HKMTSS-032(*)-6	 HKMTSS-032(*)-12 
	 Bainha	 1,0 (0,040)	 HKMTSS-040(*)-6	 HKMTSS-040(*)-12
		  1,5 (0,062)	 HKMTSS-062(*)-6	 HKMTSS-062(*)-12 
		  3,0 (0,125)	 HKMTSS-125(*)-6	 HKMTSS-125(*)-12
	 CHROMEGA®	 0,25 (0,010)	 HEMTSS-010(*)-6 	 HEMTSS-010(*)-12
	 Constanan	 0,50 (0,020)	 HEMTSS-020(*)-6	 HEMTSS-020(*)-12 
	 304 SS	 0,75 (0,032)	 HEMTSS-032(*)-6	 HEMTSS-032(*)-12 
	 Bainha	 1,0 (0,040)	 HEMTSS-040(*)-6	 HEMTSS-040(*)-12 
		  1,5 (0,062)	 HEMTSS-062(*)-6	 HEMTSS-062(*)-12
		  3,0 (0,125)	 HEMTSS-125(*)-6	 HEMTSS-125(*)-12
	 Cobre-	 0,50 (0,020)	 HTMTSS-020(*)-6	 HTMTSS-020(*)-12
	 Constantan	 0,75 (0,032)	 HTMTSS-032(*)-6	 HTMTSS-032(*)-12
	 Bainha 304 SS	 1,0 (0,040)	 HTMTSS-040(*)-6	 HTMTSS-040(*)-12
		  1,5 (0,062)	 HTMTSS-062(*)-6	 HTMTSS-062(*)-12 
		  3,0 (0,125)	 HTMTSS-125(*)-6	 HTMTSS-125(*)-12

**

ATENDE OU EXCEDE
OS LIMITES
ESPECIAIS DE ERRO 

Classe de tolerância 1
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