
	Para fazer seu pedido
	 Liga de Termopar	 Diâmetro da Bainha	 Junção	 Junção Não	 Junção 
		  em mm (polegadas)	 Aterrada	 Aterrada	 Exposta

	 FERRO-	 1,5 (1 ⁄16)	 ICIN-116G-12-DUPLO	 ICIN-116U-12-DUPLO	 ICIN-116E-12-DUPLO
	 CONSTANTAN	 3,0 (1 ⁄8)	 ICIN-18G-12-DUPLO	 ICIN-18U-12-DUPLO	 ICIN-18E-12-DUPLO
	 Inconel	 4,5 (3 ⁄16)	 ICIN-316G-12-DUPLO	 ICIN-316U-12-DUPLO	 ICIN-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 ICIN-14G-12-DUPLO	 ICIN-14U-12-DUPLO	 ICIN-14E-12-DUPLO
	 IRON-	 1,5 (1 ⁄16)	 ICSS-116G-12-DUPLO	 ICSS-116U-12-DUPLO	 ICSS-116E-12-DUPLO
	 CONSTANTAN	 3,0 (1 ⁄8)	 ICSS-18G-12-DUPLO	 ICSS-18U-12-DUPLO	 ICSS-18E-12-DUPLO
	 304 SS	 4,5 (3 ⁄16)	 ICSS-316G-12-DUPLO	 ICSS-316U-12-DUPLO	 ICSS-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 ICSS-14G-12-DUPLO	 ICSS-14U-12-DUPLO	 ICSS-14E-12-DUPLO
	 CHROMEGA®-	 91,5 (1 ⁄16)	 CAIN-116G-12-DUPLO	 CAIN-116U-12-DUPLO	 CAIN-116E-12-DUPLO
	 ALOMEGA®	 3,0 (1 ⁄8)	 CAIN-18G-12-DUPLO	 CAIN-18U-12-DUPLO	 CAIN-18E-12-DUPLO
	 Inconel	 4,5 (3 ⁄16)	 CAIN-316G-12-DUPLO	 CAIN-316U-12-DUPLO	 CAIN-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 CAIN-14G-12-DUPLO	 CAIN-14U-12-DUPLO	 CAIN-14E-12-DUPLO
	 CHROMEGA®	 1,5 (1 ⁄16)	 CASS-116G-12-DUPLO	 CASS-116U-12-DUPLO	 CASS-116E-12-DUPLO
	 ALOMEGA®	 3,0 (1 ⁄8)	 CASS-18G-12-DUPLO	 CASS-18U-12-DUPLO	 CASS-18E-12-DUPLO
	 304 SS	 4,5 (3 ⁄16)	 CASS-316G-12-DUPLO	 CASS-316U-12-DUPLO	 CASS-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 CASS-14G-12-DUPLO	 CASS-14U-12-DUPLO	 CASS-14E-12-DUPLO
	 CHROMEGA®	 1,5 (1 ⁄16)	 CXIN-116G-12-DUPLO	 CXIN-116U-12-DUPLO	 CXIN-116E-12-DUPLO
	 CONSTANTAN	 3,0 (1 ⁄8)	 CXIN-18G-12-DUPLO	 CXIN-18U-12-DUPLO	 CXIN-18E-12-DUPLO
	 Inconel	 4,5 (3 ⁄16)	 CXIN-316G-12-DUPLO	 CXIN-316U-12-DUPLO	 CXIN-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 CXIN-14G-12-DUPLO	 CXIN-14U-12-DUPLO	 CXIN-14E-12-DUPLO
	 CHROMEGA®	 1,5 (1 ⁄16)	 CXSS-116G-12-DUPLO	 CXSS-116U-12-DUPLO	 CXSS-116E-12-DUPLO
	 CONSTANTAN	 3,0 (1 ⁄8)	 CXSS-18G-12-DUPLO	 CXSS-18U-12-DUPLO	 CXSS-18E-12-DUPLO
	 304 SS	 4,5 (3 ⁄16)	 CXSS-316G-12-DUPLO	 CXSS-316U-12-DUPLO	 CXSS-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 CXSS-14G-12-DUPLO	 CXSS-14U-12-DUPLO	 CXSS-14E-12-DUPLO
	 COBRE-	 1,5 (1 ⁄16)	 CPIN-116G-12-DUPLO	 CPIN-116U-12-DUPLO	 CPIN-116E-12-DUPLO
	 CONSTANTAN 	 3,0 (1 ⁄8)	 CPIN-18G-12-DUPLO	 CPIN-18U-12-DUPLO	 CPIN-18E-12-DUPLO
	 Inconel	 4,5 (3 ⁄16)	 CPIN-316G-12-DUPLO	 CPIN-316U-12-DUPLO	 CPIN-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 CPIN-14G-12-DUPLO	 CPIN-14U-12-DUPLO	 CPIN-14E-12-DUPLO
	 COBRE-	 1,5 (1 ⁄16)	 CPSS-116G-12-DUPLO	 CPSS-116U-12-DUPLO	 CPSS-116E-12-DUPLO
	 CONSTANTAN	 3,0 (1 ⁄8)	 CPSS-18G-12-DUPLO	 CPSS-18U-12-DUPLO	 CPSS-18E-12-DUPLO
	 304 SS	 4,5 (3 ⁄16)	 CPSS-316G-12-DUPLO	 CPSS-316U-12-DUPLO	 CPSS-316E-12-DUPLO
	 Bainha	 6,0 (1 ⁄4)	 CPSS-14G-12-DUPLO	 CPSS-14U-12-DUPLO	 CPSS-14E-12-DUPLO
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T-dual TC/TypeJ

Executa duas funções com  
UMA sonda de elemento duplo!

Controlador

Gravador

Montagens de elemento duplo de termopar da OMEGA® são 
fabricados com fio de 4 condutores OMEGACLAD®  e apresentam um 
conector DTC resistente para terminações. Tanto as bainhas 304 SS 
como o Inconel estão disponíveis nos tamanhos de 1,5 a 6 mm (1⁄16" a 
1⁄4") de diâmetro externo, e podem ser tanto aterradas, não aterradas 
ou apresentar junções expostas. O conector acoplado, a abraçadeira 
de cabo e as pinças de bloqueio estão incluídos. O comprimento 
padrão é de 300 mm (12"), sendo disponível em outros comprimentos.

Para encomendar bainhas de aço inoxidável 310, 316 ou 321, adicione "SS" ao número do modelo ("310SS", "316SS" ou "321SS" respectivamente),  
sem nenhum custo adicional.
* Para encomendar a bainha Super OMEGACLAD ® XL, altere o "N" no número de modelo para "XL", com custo adicional. Nota: O revestimento PFA é disponível,  
a Temperatura máxima de 205° C (400°F). Para os tipos de conectores personalizados disponíveis, consulte o departamento de engenharia personalizada.  
Exemplo de pedido: CAIN-14G-12-DUPLO, termopares K aterrados, duplos, com bainha Inconel de 6 mm (1 ⁄ 4") de diâmetro, 12" de comprimento.

Conector acoplado, abraçadeira e pinça de bloqueio incluídos.

Mostrado em 
escala reduzida.U �Comprimento Padrão de 300 mm (12")

U �1,5 a 6,0 mm (1⁄16"a 1⁄4") de Diâmetro
U �Bainha 304, 310, 316, 321 SS,  

Inconel® ou Super OMEGACLAD® XL
U �Conector Tipo Duplo DTC—Conector 

Acoplado Incluso
U �Corpo do Conector de Nylon Preenchido 

com Vidro, Avaliado a 220°C (425°F)
Aplicações
U Duas Leituras do Sensor— Reserva Embutido
U Permite Duas Leituras de um Único Ponto
U Controle e Monitor Contínuos

*

Módulos de Elementos Duplos de 
Termopar com Conectores 
de Tamanho Padrão

Disponível como

SONDAS DE TERMOPAR 

Consulte omega.com

ATENDE OU EXCEDE
OS LIMITES
ESPECIAIS DE ERRO 

Classe de Tolerância-1


