
Nota: As sondas com diâmetro 0,032" e maior são fornecidas com conector 
miniatura moldado à sonda. As sondas menores são fornecidas com conector 
removível. Todas as sondas tipo-N são fornecidas com conector removível.

Conector Acoplado com abraçadeira 
Incluída e abraçadeira PCLM

6"

* Especificar o tipo de junção: E (exposta), G (aterrada) ou U (não aterrada). † Consultar o Departamento de Vendas sobre outros comprimentos disponíveis.  
Para encomendar com bainha de Inconel, alterar o “SS” no n º do modelo para “IN”. Sem nenhum custo adicional. O Tipo J não está disponível em Inconel no diâmetro de 
0,010. Exemplo: KMQIN-125G-6. Para configurações métricas das sondas com corpo do conector de nylon revestido com vidro, referir-se a omega.com e retirar o “H”do número 
do modelo. Para Pedir com bainha 310, 316 ou 321 SS, alterar “SS” no nº do modelo, para “310SS”, “316SS” ou “321SS”, respectivamente. Sem nenhum custo adicional.  
Exemplo: TMQ321SS-125G-6. Exemplo de Pedido: KMQSS-125G-6, sonda subminiatura de desconexão rápida, tipo K, bainha de aço inoxidável, DE 0,125", 6"  
de comprimento, junção aterrada. KMQSS-M300U-300, sonda subminiatura de desconexão rápida, tipo K, bainha de aço inoxidável, DE 3 mm, 300 mm de comprimento,  
junção não aterrada.

	Para fazer seu pedido
	 Código de Cores Liga/ANSI:	 Diâmetro da Bainha em Polegadas	 Nº dos Modelos com 6'' 	 Nº dos Modelos com 12" 
			   de Comprimento	  de Comprimento
	 Ferro-Constantan	 0,01	 SICSS-010(*)-6	 SICSS-010(*)-12 
	 Bainha 304 SS	 0,02 	 SICSS-020(*)-6	 SICSS-020(*)-12  
		  0,032	 SICSS-032(*)-6	 SICSS-032(*)-12  
		  0,04	 JMQSS-040(*)-6	 JMQSS-040(*)-12 
		  0,062	 JMQSS-062(*)-6	 JMQSS-062(*)-12 
		  0,125	 JMQSS-125(*)-6	 JMQSS-125(*)-12
	 CHROMEGA®-ALOMEGA®	 0,01	 SCASS-010(*)-6	 SCASS-010(*)-12 
	 Bainha 304 SS	 0,02	 SCASS-020(*)-6	 SCASS-020(*)-12 
		  0,032	 SCASS-032(*)-6	 SCASS-032(*)-12 
		  0,04	 KMQSS-040(*)-6	 KMQSS-040(*)-12 
		  0,062	 KMQSS-062(*)-6	 KMQSS-062(*)-12 
		  0,125	 KMQSS-125(*)-6	 KMQSS-125(*)-12
	 Super OMEGACLAD® XL	 0,01	 SCAXL-010(*)-6	 SCAXL-010(*)-12 
	 CHROMEGA® ALOMEGA®	 0,02	 SCAXL-020(*)-6	 SCAXL-020(*)-12 
	 Bainha	 0,032	 SCAXL-032(*)-6	 SCAXL-032(*)-12 
		  0,04	 KMQXL-040(*)-6	 KMQXL-040(*)-12 
		  0,062	 KMQXL-062(*)-6	 KMQXL-062(*)-12 
	 	 0,125	 KMQXL-125(*)-6	 KMQXL-125(*)-12
	 Super OMEGACLAD® XL	 0,02	 SNNXL-020(*)-6	 SNNXL-020(*)-12 
	 OMEGA-P®-OMEGA-N®	 0,032	 SNNXL-032(*)-6	 SNNXL-032(*)-12 
	 Bainha	 0,04	 NMQXL-040(*)-6	 NMQXL-040(*)-12 
		  0,062	 NMQXL-062(*)-6	 NMQXL-062(*)-12 
		  0,125	 NMQXL-125(*)-6	 NMQXL-125(*)-12
	 CHROMEGA®-Constantan	 0,01	 SCXSS-010(*)-6	 SCXSS-010(*)-12 
	 Bainha 304 SS	 0,02	 SCXSS-020(*)-6	 SCXSS-020(*)-12 
		  0,032 	 SCXSS-032(*)-6	 SCXSS-032(*)-12 
		  0,04	 EMQSS-040(*)-6	 EMQSS-040(*)-12 
		  0,062	 EMQSS-062(*)-6	 EMQSS-062(*)-12 
		  0,125	 EMQSS-125(*)-6	 EMQSS-125(*)-12
	 Cobre-Constantan	 0,02	 SCPSS-020(*)-6	 SCPSS-020(*)-12 
	 Bainha 304 SS	 0,032	 SCPSS-032(*)-6	 SCPSS-032(*)-12 
		  0,04	 TMQSS-040(*)-6	 TMQSS-040(*)-12 
		  0,062	 TMQSS-062(*)-6	 TMQSS-062(*)-12 
		  0,125	 TMQSS-125(*)-6	 TMQSS-125(*)-12
	 OMEGALLOY®	 0,01	 SNNIN-010(*)-6	 SNNIN-010(*)-12 
	Bainha de Inconel 600	 0,02	 SNNIN-020(*)-6	 SNNIN-020(*)-12 
	 	 0,032	 SNNIN-032(*)-6	 SNNIN-032(*)-12 
		  0,04	 NMQIN-040(*)-6	 NMQIN-040(*)-12 
		  0,062	 NMQIN-062(*)-6	 NMQIN-062(*)-12 
		  0,125	 NMQIN-125(*)-6	 NMQIN-125(*)-12

Dimensões mperiaisI  - Mini Sondas de  
Desconexão Rápida 

Mostrado em escala 
menor que a real.

U �Corpo do Conector de Nylon Preenchido  
com Vidro, Calibrado até a 220° C (425° F)

U �Bainha 304, 310, 316, 321 SS, Inconel®  
ou Super OMEGACLAD®XL

U Comprimentos Padrão 6" e 12" Disponíveis†

U Diâmetros da Bainha de 0,010 mm a 0,125"
U Junção Aterrada, Não aterrada ou Exposta
U Conector Acoplado, abraçadeira e Pinça de bloqueio Incluídos
U Terminação de Conector Miniatura SMP Codificado em Cores
U Comprimentos Personalizados Disponíveis

Termopares com Conectores  
Miniatura de Desconexão Rápida  
Dimensões Imperiais e Métricas

A-53

Disponível como

SONDAS DE TERMOPAR 

Acesse omega.com

	 Sheath Dia. inches	 Model No. 6" Length	 Model No. 12" Length
	 0,01	 SICSS-010(*)-6	 SICSS-010(*)-12 

	 0,02 	 SICSS-020(*)-6	 SICSS-020(*)-12  
0,032	 SICSS-032(*)-6	 SICSS-032(*)-12  
0,04	 JMQSS-040(*)-6	 JMQSS-040(*)-12 
0,062	 JMQSS-062(*)-6	 JMQSS-062(*)-12 
0,125	 JMQSS-125(*)-6	 JMQSS-125(*)-12

	 0,01	 SCASS-010(*)-6	 SCASS-010(*)-12 
	 0,02	 SCASS-020(*)-6	 SCASS-020(*)-12 

0,032	 SCASS-032(*)-6	 SCASS-032(*)-12 
0,04	 KMQSS-040(*)-6	 KMQSS-040(*)-12 
0,062	 KMQSS-062(*)-6	 KMQSS-062(*)-12 
0,125	 KMQSS-125(*)-6	 KMQSS-125(*)-12

	 0,01	 SCAXL-010(*)-6	 SCAXL-010(*)-12 
	 0,02	 SCAXL-020(*)-6	 SCAXL-020(*)-12 

	 0,032	 SCAXL-032(*)-6	 SCAXL-032(*)-12 
0,04	 KMQXL-040(*)-6	 KMQXL-040(*)-12 
0,062	 KMQXL-062(*)-6	 KMQXL-062(*)-12 
0,125	 KMQXL-125(*)-6	 KMQXL-125(*)-12

	 0,02	 SNNXL-020(*)-6	 SNNXL-020(*)-12 
	 0,032	 SNNXL-032(*)-6	 SNNXL-032(*)-12 

	 0,04	 NMQXL-040(*)-6	 NMQXL-040(*)-12 
0,062	 NMQXL-062(*)-6	 NMQXL-062(*)-12 
0,125	 NMQXL-125(*)-6	 NMQXL-125(*)-12

	 0,01	 SCXSS-010(*)-6	 SCXSS-010(*)-12 
	 0,02	 SCXSS-020(*)-6	 SCXSS-020(*)-12 

0,032 	 SCXSS-032(*)-6	 SCXSS-032(*)-12 
0,04	 EMQSS-040(*)-6	 EMQSS-040(*)-12 
0,062	 EMQSS-062(*)-6	 EMQSS-062(*)-12 
0,125	 EMQSS-125(*)-6	 EMQSS-125(*)-12

	 0,02	 SCPSS-020(*)-6	 SCPSS-020(*)-12 
	 0,032	 SCPSS-032(*)-6	 SCPSS-032(*)-12 

0,04	 TMQSS-040(*)-6	 TMQSS-040(*)-12 
0,062	 TMQSS-062(*)-6	 TMQSS-062(*)-12 
0,125	 TMQSS-125(*)-6	 TMQSS-125(*)-12

	 0,01	 SNNIN-010(*)-6	 SNNIN-010(*)-12 
	 0,02	 SNNIN-020(*)-6	 SNNIN-020(*)-12 

0,032	 SNNIN-032(*)-6	 SNNIN-032(*)-12 
0,04	 NMQIN-040(*)-6	 NMQIN-040(*)-12 

		  0,062	 NMQIN-062(*)-6	 NMQIN-062(*)-12 
		  0,125	 NMQIN-125(*)-6	 NMQIN-125(*)-12


