Cabos M12 com conectores
montaveis em campo para

sensores de resisténcia (RTDs)
Adaptavel para requerimentos especiais e de campo

v Extremidade do sensor do

conector M12 montavel Série —_—
em campo em 90° e reto |
1~ Disponiveis dois M12CFM-RTD

revestimentos de cabo

1 Estrutura de 4 fios,
recabeamento em campo

1+ Fibra de ago inoxidavel
opcional e opcoes
de mangueira BX

1 Diversos métodos de
conexao para trabalhar

com a sua instrumentagéo M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3, conjunto de

cabos, mostrado em escala menor do que a real.

Configuragao tipica do cabo M12CFM

Tecla de opgcoes do numero com o modelo
Opcoes de conectores com terminacao traseira (instrumento anexo)
- MTPM Conector com plugue em miniatura de 3 pinos MTP

L . o N MTPF Conector com soquete em miniatura de 3 pinos MTP

HAEL IP24STPC”RFSR“MINIDINI 9 OTPM Conector com plugue de 3 pinos OTP

OTPF Conector com soquete de 3 pinos OTP

TA3FM Conector com plugue de dudio de 3 pinos

TA3FF Conector com soquete de audio de 3 pinos

TA4FM Conector com plugue de dudio de 4 pinos

TA4FM Conector com soquete de audio de 4 pinos

MINIDIN  Conector com plugue mini DIN de 4 pinos

Comprimento
em metros

SFSR Conector com soquete reto com alivio de deformagdo/tenséo
mecénica M12

SMSR Conector com plugue M12 reto com alivio de tenséo

RFSR Conector com soquete de 90° com alivio de deformag&o/tens&o
mecénica M12

RMSR Conector com plugue de 90° com alivio de deformagéo/tensao
mecénica M12

FL Fios mdveis de 150 mm (6") (minimo)

Opcoes de conector dianteiro (sensor anexo)
" \112CFM-P24STPC-RFSR-FL-3, SFSR Conector com soquete reto com alivio de deformagao/tensao

cabg. mecéanica M12
SMSR Conector com plugue reto com alivio de deformagéo/tensao
mecénica M12
RFSR Conector com soquete de 90° com alivio de deformagéo/tensao
mecanica M12
RMSR Conector com plugue de 90° com alivio de deformagéao/tensao
mecénica M12
Opcoes de cabo
PR-21A3-100-A-1/8-0600-M12-1, T24SSPC SPC trancado de 24 AWG, isolamento e revestimento em PFA
sensor de RTD.

P24STPC SPC trangado de 24 AWG, isolamento e revestimento em PVC

Obs.: Para malha externa em aco inoxiddvel, adicione “SB” ao final do cddigo do
cabo, por um custo adicional.

Para mangueira BX no exterior do cabo, adicione “BX” ao final do cddigo do cabo,
- por um custo adicional.
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' M12CFM-P24STPC-RFSR-MINIDIN-3, conjunto de
-'i. cabos, mostrado em escala menor do que a real.
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\ Conector com soquete de 90° {
com alivio de deformacao/ \
tensdao mecanica M12.
Fiacao do cabo
tor M12
AT mini | MTP/
AT de pino Cor TA3 TA4 DIN OTP
46 o3 1 Marrom 1 1 1 +
2 Branco 2 2 2 -
Conector M12 3 Azul 3 3 3 G
Sensor lateral 4 Preto N/C 4 4 N/C
Para fazer seu pedido
Conector Comprimento
N° do modelo Cabo de sensor Terminacao (Metros)
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3 3
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5 'SO';?:TO e fzvest'mefgo Soquete Fios méveis 5
em ,trangado em cobre
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10 revestido com prata reto M12 de 15(;0 mm 10
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-15 de 24 AWG (6") 15
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20 20
M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-3 3
M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-5 | Isolamento e revestimento em ' Lo 5
M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-10| "< tfangado em estanho AT de 150 mm 10
revestido com cobre reto e . mm
M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-15 de 24 AWG (6" 15
M12CFM-P24STPC-SMSR-FL-20 20

Para cabos maiores, mude o Ultimo ndmero do nimero do modelo para o comprimento desejado em metros, por um custo adicional.

Para adicionar um conector a extremidade do cabo, substituir “FL” no nimero do modelo pela designagdo do conector na tabela e adicionar o seguinte
ao preco: “MTP” sem custo adicional, “OTP” sem custo adicional, para “TA3M”, “TA3F”, “TA4M”, “TA4F” ou“MINIDIN” por um custo adicional, para
“SFSR”, “RFSR”, “SMSR” ou “RMSR” por um custo adicional.

Para malha externa de ago inoxiddvel, adicione “SB” ao final do cddigo do cabo, por um custo adicional.

Para a mangueira BX, adicione “BX” ao final do cddigo do cabo, por um custo adicional.

Exemplos de pedido: M12CFM-T24SSPCSB-RFSR-MTPM-3, 4 condutores, 24 AWG, condutores trangados em cobre revestido com prata, isolamento
e revestimento em PFA e malha de ago inoxiddvel de 3 m de comprimento, conector com plugue de 90° com alivio de deformagao/tensdo mecénica M12
em uma extremidade e conector macho MTP na outra extremidade.

M12CFM-P24STPC-RFSR-SMSR-5, 4 condutores, condutores trangados em cobre revestido com niquel de 24 AWG, isolamento e revestimento em
PVC, 5 m de comprimento, conector com soquete de 90° com alivio de deformagdo/tensdo mecanica M12 em uma extremidade e conector com plugue
reto com alivio de deformag&o/tensdo mecéanica M12 na outra extremidade.
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