Conector com Tampa Integral
e Abracadeira

Nylon Revestido com Vidro Intervalo -29 a 220°C

(-20 a 425°F)

Tamanho Padrao Tipo OSTW com Tampa de Abracadeira
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Para fazer seu pedido
Liga Compensadora ANSI

Caodigo Utilizada no Conector Cor Numero de Modelo Nylon Revestido com Vidro

da Liga (+) () Cadigo Macho** Uni-fémea
K CHROMEGA ALOMEGA Amarelo OSTW-CC-K-M OSTW-CC-K-F
T Cobre Constantan Azul OSTW-CC-T-M OSTW-CC-T-F
J Preto Constantan Preto OSTW-CC-J-M OSTW-CC-J-F
E CHROMEGA Constantan Roxo OSTW-CC-E-M OSTW-CC-E-F

R/S Cobre RNX/SNX Verde OSTW-CC-R/S-M OSTW-CC-R/S-F

C CPX CNX Vermelho OSTW-CC-C-M OSTW-CC-C-F
U Cobre Cobre Branco OSTW-CC-U-M OSTW-CC-U-F
N OMEGA-P OMEGA-N Laranja OSTW-CC-N-M OSTW-CC-N-F

* Para solicitar um par, substitua o sufixo “M” por “MF” para um par de conectores.

** Para solicitar conectores macho de pino sdlido, adicione o sufixo “-8” ao numero do modelo, com custo adicional.
Exemplo de Pedido: OSTW-CC-K-M, macho de pino oco tampa de abragadeira , Tipo K.
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